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7.1/47

Elektronische Verzögerer (1)
 3-polige Schütze LC1 D09…D38:
Montage mit Adapter LAD 4BB (separate Bestellung, siehe unten).
 3-polige Schütze LC1 D40A…D65A:
Montage mit Adapter LAD 4BB3 (separate Bestellung, siehe unten).
 3-polige Schütze LC1 D80…D150 und 4-polige Schütze LC1 D40…D115:
direktes Anschrauben an Klemmen A1 und A2.

b

b

b

Ansprechverzögerte Ausführung
Steuerspannunga Zeitbereich Bestell-Nr. Gew.

kg24…250 V 100…250 V
LC1 D09…D65A (3P) LC1 D80…D150 (3P) 0,1…2 s LA4 DT0U 0,040

1,5…30 s LA4 DT2U 0,040

25…500 s LA4 DT4U 0,040

Interfacemodule
 3-polige Schütze LC1 D09...D38:
Montage mit Adapter LAD 4BB (separate Bestellung, siehe unten).
 3-polige Schütze LC1 D40A...D65A:
Montage mit Adapter LAD 4BB3 (separate Bestellung, siehe unten).

b

b

Relais-Interface
Steuerspannunga
24…250 V

Versorgungsspannung
E1-E2 (c)

Bestell-Nr. Gew.
kg

LC1 D09…D150 (3P) 24 V LA4 DFB 0,050

Relais-Interface mit Direktbetätigung über Wahlschalter „Auto-I”
Steuerspannunga Versorgungsspannung

E1-E2 (c)
Bestell-Nr. Gew.

kg24…250 V 100…250 V
LC1 D09…D65A (3P) LC1 D80…D115 (3P) 24 V LA4 DWB 0,045

 Kit für geringe Leistungsaufnahme
Für Schütz Lieferumfang Bestell-Nr. Gew.

kg
LC1 D40A…D65A (3P) (2) Das Kit besteht aus:

einem Adapter LAD 4BB3,
einem Relais-Interfacemodul LA4 DFB.

b

b

LA4 DBL 0,077

Nachrüstung: Spule für 3-polige Schütze
Zur Anpassung einer bestehenden Verdrahtung mit Spulenanschluss A1-A2 von oben
Für Schütz Bestell-Nr. Gew.

kg
LC1 D09…D38
mit Schraubanschluss

Ohne Schutzbeschaltung LAD 4BB 0,019

Mit Schutzbeschaltung a 24…48 V LAD 4BBVE 0,014

a 50…127 V LAD 4BBVG 0,014

a 110…250 V LAD 4BBVU 0,014

LC1 D40A…65A Ohne Schutzbeschaltung LAD 4BB3 0,027

(1) Bei 24 V muss das Schütz mit einer 20 V-Spule (Kennzeichen Z) ausgerüstet sein. Siehe Seite 7.1/50…7.1/55.
(2) Das Kit ist mit einer Spulenspannung von a 24 V bis a 250 V (B7...U7) und c 24 V bis c 250 V (BD...UD) kompatibel.

Bestelldaten Schütze TeSys D
Zubehör

Technische Daten:
Seite 7.1/148, 7.1/149

Abmessungen:
Seite 7.1/150…7.1/153

Schaltpläne:
Seite 7.1/154, 7.1/155



7.1/51

Schütze TeSys D
Magnetspulen für Wechselstrombetätigung

Für Schütze a LC1 D40A…D65A, LC1 DT60A und LC1 DT80A
Kenndaten

Mittlere Leistungsaufnahme bei 20 °C:
Anzug (cos = 0,75) 70 VA,
Halten (cos = 0,3) 50 Hz: 7 VA, 60 Hz: 7,5 VA.

Arbeitsbereich ( y 60 °C): 50 Hz: 0,8…1,1 Uc, 60 Hz: 0,85…1,1 Uc. 

-
-

Steuerspannung  
Uc

Mittlerer Widerstand
bei 20 °C ± 10 %

Induktivität (Magnet-
antrieb geschlossen)

Bestell-Nr. (1) Gew.

V H kg
50/60 Hz

12 0,49 0,03 LXD 3J5 (2)   0,070

24 1,98 0,12 LXD 3B7 0,070

32 3,76 0,22 LXD 3C7 0,070

42 6,18 0,37 LXD 3D7 0,070

48 7,97 0,48 LXD 3E7 0,070

100 37,63 2,07 LXD 3K7 0,070

110 42,28 2,50 LXD 3F7 0,070

115 48,76 2,74 LXD 3FE7 0,070

120 37,63 2,07 LXD 3G7 0,070

127 60,29 3,34 LXD 3FC7 0,070

200 149 8,27 LXD 3L7 0,070

208 105 6,22 LXD 3LE7 0,070

220 182 10 LXD 3M7 (3) 0,070

230 192 10,9 LXD 3P7 0,070

240 202 11,9 LXD 3U7 0,070

277 193 11 LXD 3W7 0,070

380 512 29,9 LXD 3Q7 (4) 0,070

400 607 33,1 LXD 3V7 0,070

415 635 35,6 LXD 3N7 0,070

440 682 40,1 LXD 3R7 0,070

480 607 33,1 LXD 3T7 0,070

500 878 51,7 LXD 3S7 0,070

575 1238 68,4 LXD 3SC7 0,070

600 1304 74,5 LXD 3X7 0,070

660 1593 90,1 LXD 3YC7 0,070

690 1683 98,5 LXD 3Y7 0,070

(1) Die letzten 2 oder 3 Stellen der Bestell-Nr. entsprechen dem Spannungskennzeichen.
(2) Diese Magnetspule ist ausschließlich für den Betrieb mit 50 Hz konzipiert.
(3) Betrieb bei 230 V / 50 Hz möglich. In diesem Fall ist die mechanische Lebensdauer des Schützes mit dem Faktor 0,6 zu

multiplizieren (siehe Seite 7.1/140 und 7.1/141).
(4) Betrieb bei 400 V / 50 Hz möglich.  In diesem Fall ist die mechanische Lebensdauer des Schützes mit dem Faktor 0,6 zu

multiplizieren (siehe Seite 7.1/140 und 7.1/141).
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