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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

RM4LG01B
Przekaźnik kontroli poziomu cieczy skala
czułości 5…100kOhm, 24V AC

Parametry podstawowe
Gama produktów Zelio Control
Typ produktu lub
komponentu

Przemysłowe przekaźniki pomiarowe i sterujące

Typ przekaźnika Przekaźnik do kontroli poziomu płynu
Nazwa przekaźnika RM4-L
Parametry
monitorowane przez
przekaźnik

Detekcja przez próbniki rezystancyjne

Time delay Bez
Power consumption 1,9 VA prąd przemienny (AC)
Typ i konfiguracja
styków

1 ZAŁ/WYŁ

Parametry uzupełniające
Maksymalne napięcie łączeniowe 440 V prąd przemienny (AC)
[Un] rated nominal voltage 24 V AC 50/60 Hz +/- 5 %
Operating voltage tolerance 0.85...1.1 Uc
Zestyki wyjściowe 1 C/O
Maksymalne napięcie elektrody 24 V AC
Maksymalny prąd elektrody 1 mA
Maksymalna pojemność kabla 0 mF
Maximum cable distance between devices 100 m
Skala czułości 5...100 kOhm
Oznakowanie CE : LVD 73/23/EEC

CE : EMC 89/336/EEC
Kategoria przepięć III zgodnie z IEC 60664-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V zgodnie z IEC
Wartość wyłączenia zasilania > 0.1 Uc
Położenie pracy W każdym położeniu bez zmniejszania wartości znamionowych
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm²elastyczny z końcówką kablową

Zaciski śrubowe, 2 x 2.5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Moment dokręcania 0,6…1,1 N.m
Trwałość mechaniczna 30000000 cykl
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym
chłodzeniu powietrznym [Ith]

8 A

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 2 A w 70 °C 24 V DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
2 A w 70 °C 24 V DC-13 zgodnie z VDE 0660
3 A w 70 °C 115 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
3 A w 70 °C 115 V AC-15 zgodnie z VDE 0660
3 A w 70 °C 24 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
3 A w 70 °C 24 V AC-15 zgodnie z VDE 0660
3 A w 70 °C 250 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
3 A w 70 °C 250 V AC-15 zgodnie z VDE 0660
0,1 A w 70 °C 250 V DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
0,1 A w 70 °C 250 V DC-13 zgodnie z VDE 0660
0,3 A w 70 °C 115 V DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
0,3 A w 70 °C 115 V DC-13 zgodnie z VDE 0660

Zdolność łączeniowa w mA 10 mA w 12 V
Napięcie łączeniowe 250 V AC
Materiał styków 90/10 styków nikiel-srebro
Liczba kabli 2
Szerokość 22,5 mm
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Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (15-16-18)OC
(A1-A2)CO
(B1-B2-B3)CO

Stan przekaźnika wyjściowego Zgodnie z wybraną funkcją
Szerokość w modułach 9 mm 2,5
Masa produktu 0,165 kg

Środowisko pracy
Kompatybilność elektromagnetyczna Electrostatic discharge - test level: 6 kV level 3 (contact discharge) conforming to

IEC 61000-4-2
Electrostatic discharge - test level: 8 kV level 3 (air discharge) conforming to IEC
61000-4-2

Normy EN/IEC 60255-6
Certyfikaty produktu UL

GL
CSA

Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy -20…65 °C
Wilgotność względna 15…85 % 3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Odporność na wibracje 0.35 ms (f= 10…55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (zaciski)

IP50 zgodnie z IEC 60529 (obudowanie)
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60664-1
Napięcie testowe dielektryka 2,5 kV
Odporność na oddziaływanie wyładowań
elektrostatycznych

6 KV styk zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
8 kV AIR zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3

Odporność na oddziaływanie pól
elektromagnetyczych

10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3 poziom 3

Odporność na szybkozmienne stany przejściowe 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 2 kV: poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5
Zakłócenie radiacji/przewodzenia CISPR22 - klasa A

CISPR11 grupa 1- klasa A

Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1 0,166 kg
Wysokość dla opakowania 1 0,270 dm
Szerokość dla opakowania 1 0,820 dm
Długość dla opakowania 1 0,850 dm

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months


