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Energimåler for montasje på automatsikring/jordfeilautomat
PowerTag trådløs energimåler

Betegnelse Beskrivelse Kommunikasjons- 
protokoll

Bredde à 18 mm moduler Måleparameter El-nummer

A9MEM1521 PowerTag 1P+N 63A 
Mont.oppe ZigBee, kryptert 2 kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063040

A9MEM1522 PowerTag 1P+N 63A 
Mont.nede ZigBee, kryptert 2 kkWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063041

A9MEM1540 PowerTag 3P 63A ZigBee, kryptert 3 kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063042

A9MEM1541 PowerTag 3P+N 63A 
Mont.oppe ZigBee, kryptert 4 kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063043

A9MEM1542 PowerTag 3P+N 63A 
Mont.nede ZigBee, kryptert 4 kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063044

 
A9MEM1540A9MEM152x A9MEM1541

A9MEM1542
A9MEM1522

Smartlink gateway
For PowerTag trådløs energimåler

Betegnelse Beskrivelse Kommunikasjons- 
protokoll

Bredde à 18 mm moduler Maks Antall PowerTag El-nummer

A9XMWA20 Smartlink SI D TCP/IP 
PowerTag Modbus TCP/IP 3

Innebygde hjemmesider 
for fjernavlesing av 
PowerTag.
Kan gi alarm via e-post

20 6992220

A9XMZA08 Smartlink SI B PowerTag 
gtwy Modbus TCP/IP -

Innebygde hjemmesider 
for fjernavlesing av 
PowerTag.
Kan gi alarm via e-post og 
styre  
Acti 9 komponenter. Har 14 
digitale innganger, 7 
digitale utganger, 2 
analoge innganger, samt 
Modbus port. 

20 8063041

 

A9XMWA20

A9XMZA08



Energimåler

Betegnelse Beskrivelse Kommunikasjons- 
protokoll

Bredde à 18 
mm moduler

MID  
(EN 50470-1/3)

Måleparameter El-nummer

iEM3100 Direktemåler 63A - 5 kWh 8062330

iEM3110 Direktemåler 63A Pulsutgang (S0) 5 kWh 8062331

iEM3115 Direktemåler 63A - 5 X kWh 8062332

iEM3135 Direktemåler 63A M-bus 5 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063110

iEM3150 Direktemåler 63A Modbus 5 kWh,P,U,I 8062333

iEM3155 Direktemåler 63A Modbus 5 X kWh,P,U,I 8062334

iEM3165 Direktemåler 63A BACnet 5 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063111

iEM3175 Direktemåler 63A LON 5 X kWh, 8063112

iEM3200 For strømtrafo x/1 og 5A - 5 kWh 8062335

iEM3210 For strømtrafo x/1 og 5A Pulsutgang (S0) 5 kWh 8062336

iEM3215 For strømtrafo x/1 og 5A - 5 X kWh 8062337

iEM3235 For strømtrafo x/1 og 5A M-bus 5 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063113

iEM3250 For strømtrafo x/1 og 5A Modbus 5 kWh,P,U,I 8062338

iEM3255 For strømtrafo x/1 og 5A Modbus 5 X kWh,P,U,I 8062339

iEM3265 For strømtrafo x/1 og 5A BACnet 5 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063114

iEM3275 For strømtrafo x/1 og 5A LON 5 X kWh, 8063115

iEM3300 Direktemåler 125 A - 8 kWh 8063070

iEM3310 Direktemåler 125 A Pulsutgang (S0) 8 kWh 8063071

iEM3335 Direktemåler 125 A M-bus 8 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063072

iEM3350 Direktemåler 125 A Modbus 8 kWh,P,U,I 8063073

iEM3355 Direktemåler 125 A Modbus 8 X kWh,P,U,I 8063074

iEM3365 Direktemåler 125 A BACnet 8 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063075

iEM3375 Direktemåler 125 A LON 8 X kWh, 
kVARh,P,Q,U,I 8063076

iEM31xx

iEM33xx

Modulær for DIN-skinne, 1+N, 2 fas, 3 fas og 3+N

Modulær for DIN-skinne, 1+N og 2 fas

Beskrivelse Kommunikasjons- 
protokoll

Bredde à 18 
mm moduler

MID  
(EN 50470-1/3)

Måleparameter El-nummer

iEM2000 Direktemåler 40A Kun lokal visning 1 kWh 8063100

iEM2010 Direktemåler 40A Pulsutgang (S0) og 
lokal visning 1 x kWh 8063102

iEM2110 Direktemåler 63A Pulsutgang (S0) 2 kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063030

iEM2135 Direktemåler 63A M-bus 2 x kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063031

iEM2150 Direktemåler 63A Modbus 2 kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063032

iEM2155 Direktemåler 63A Modbus 2 x kWh,P,Q,Cosφ,U,I,f 8063033

 
iEM21xx

iEM20xx

iEM32xx



Energimålere for delbare LVCT og Rogowski
Modulær for DIN-skinne, 1+N, 2 fas, 3 fas og 3+N

Betegnelse Beskrivelse Kommunikasjons-
protokoll 

Bredde à 18 mm 
moduler

MID  
(EN 50470-1/3)

Måleparameter El-nummer

iEM3455 For strømtrafo LVCT Modbus RS485 5 x kWh,P,U,I, V, Cos φ 8063116

iEM3465 For strømtrafo LVCT BACnet MS/TP 5 x kWh,P,U,I, V, Cos φ 8063117

 LVCT delbare strømtrafoer El nr.

Delbar LVCT strømtrafo, Size 0, 50 A / 0.333 V 8063120

Delbar LVCT strømtrafo, Size 1, 100 A / 0.333 V 8063121

Delbar LVCT strømtrafo, Size 1, 200 A / 0.333 V 8063122

Delbar LVCT strømtrafo, Size 2, 100 A / 0.333 V 8063123

Delbar LVCT strømtrafo, Size 2, 200 A / 0.333 V 8063124

Delbar LVCT strømtrafo, Size 2, 300 A / 0.333 V 8063125

Delbar LVCT strømtrafo, Size 3, 400 A / 0.333 V 8063126

Delbar LVCT strømtrafo, Size 3, 600 A / 0.333 V 8063127

Delbar LVCT strømtrafo, Size 3, 800 A / 0.333 V 8063128

Delbar LVCT strømtrafo, Size 4, 800 A / 0.333 V 8063129

Delbar LVCT strømtrafo, Size 4, 1000 A / 0.333 V 8063130

Delbar LVCT strømtrafo, Size 4, 1200 A / 0.333 V 8063131

Delbar LVCT strømtrafo, Size 4, 1600 A / 0.333 V 8063132

Delbar LVCT strømtrafo, Size 4, 2000 A / 0.333 V 8063133

Delbar LVCT strømtrafo, Size 4, 2400 A / 0.333 V 8063134

Betegnelse Beskrivelse Kommunikasjons-
protokoll 

Bredde à 18 mm 
moduler

MID  
(EN 50470-1/3)

Måleparameter El-nummer

iEM3555 For strømtrafo 
Rogowski Modbus RS485 5 x kWh,P,U,I, V, Cos φ 8063118

iEM3565 For strømtrafo 
Rogowski BACnet MS/TP 5 x kWh,P,U,I, V, Cos φ 8063119

 Rogowski delbare strømtrafosløyfer El nr.

ROGCOIL 12 in (0.30 m) 8 ft (2.40 m) 5000 A Sløyfe 30 cm omkrets, tilledning 240 cm 8063135

ROGCOIL 18 in (0.45 m) 8 ft (2.40 m) 5000 A Sløyfe 45 cm omkrets, tilledning 240 cm 8063136

ROGCOIL 24 in (0.60 m) 8 ft (2.40 m) 5000 A Sløyfe 60 cm omkrets, tilledning 240 cm 8063137

ROGCOIL 36 in (0.90 m) 8 ft (2.40 m) 5000 A Sløyfe 90 cm omkrets, tilledning 240 cm 8063138

iEM34xx

iEM35xx



Nettanalysator

Betegnelse Beskrivelse Modbus seriell Ethernet port 

TCP Modbus

MID  

(EN 50470-1/3)

Måleparameter Måling av strøm 
i N-leder med 
strømtrafo

El-nummer

PM5100 For strømtrafo x/1 og 5A - - I,In,U,V,PQS, 
E,PF,Hz,THD,thd, Cosφ 8063050

PM5110 For strømtrafo x/1 og 5A 1 - I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063051

PM5111 For strømtrafo x/1 og 5A 1 - x I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063052

PM5310 For strømtrafo x/1 og 5A 1 - I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063053

PM5320 For strømtrafo x/1 og 5A - 1 I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063054

PM5330 For strømtrafo x/1 og 5A 1 - I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063055

PM5331 For strømtrafo x/1 og 5A 1 - x I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063056

PM5340 For strømtrafo x/1 og 5A - 1 I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063057

PM5341 For strømtrafo x/1 og 5A - 1 x I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ 8063058

PM5560 For strømtrafo x/1 og 5A 1 2* I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ x 8063060

PM5561 For strømtrafo x/1 og 5A 1 2* x I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ x 8063061

PM5563 For strømtrafo x/1 og 5A 1 2* I, In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz, THD, Cosφ x 8063062

PM5xxx

For innfelt montasje (96x96mm), 1+N, 2 fas, 3 fas og 3+N

Modulær for, DIN-skinne 1+N, 2 fas, 3 fas og 3+N

Betegnelse Beskrivelse Kommunikasjons- 
protokoll

Bredde à 18 
mm moduler

MID  
(EN 50470-1/3)

Måleparameter El-nummer

PM3200 Direktemåler 40A 5 I, In, U, V, PQS, E, 
PF, Hz, Cosφ 8062340

PM3210 Direktemåler 40A Pulsutgang (S0) 5 x I, In, U, V, PQS, E, 
PF, Hz, THD, Cosφ 8062341

PM3250 Direktemåler 63A Modbus 5 I, In, U, V, PQS, E, 
PF, Hz, THD, Cosφ 8062342

PM3255 Direktemåler 63A Modbus 5 x I, In, U, V, PQS, E, 
PF, Hz, THD, Cosφ 8062343

PM32xx

* 2 Ethernet porter for “Daisy chain”, èn IP adresse

Gateway og Webserver

Betegnelse Beskrivelse Antall serielle porter, 
Modbus

Antall Ethernet 
porter

Modbus 
protokoll

Ethernet protokoll Innganger El-nummer

EGX150 Modbus - Ethernet 
Gateway 1 2

Modbus RTU/
ASCII, 

PowerLogic 
(SY/MAX), 

Jbus

HTTP, Modbus TCP/IP, 
FTP, SNMP (MIB II) - 8063028

Com’X210 Modbus - Ethernet 
Gateway Energy 2 Modbus RTU HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6 6 digitale inn

2 analoge inn 8062250

Com’X510 Modbus - Ethernet 
Energy Webserver 2 Modbus RTU HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6 6 digitale inn

2 analoge inn 8063099

Betegnelse Opsjon for Com’X210/510 Bilde El-nummer

EBXA-USB-WiFi WiFi dongle 8062256

EBXA-GPRS GPRS dongle (SIM kort M2M bestilles hos teleoperatør) 8062252

EBXA-ANT-5M Antenne med 5 meter ledning for GPRS dongle 8062251



Strømtransformatorer
xx/5A

Betegnelse Beskrivelse El-nummer

METSECT5CC005 Strømtransformator, 50/5 kabel ø21 8008101

METSECT5CC010 Strømtransformator, 100/5 kabel ø21 8008104

METSECT5DA060 Strømtransformator, 600/5 skinne 32x65 8008117

METSECT5DA080 Strømtransformator, 800/5 skinne 32x65 8008118

METSECT5DA100 Strømtransformator, 1000/5 skinne 32x65 8008119

METSECT5DA125 Strømtransformator, 1250/5 skinne 32x65 8008120

METSECT5DB200 Strømtransformator, 2000/5 skinne 38x127 8008125

METSECT5DB250 Strømtransformator, 2500/5 skinne 38x127 8008126

METSECT5DD150 Strømtransformator, 1500/5 skinne 34x84 8008134

METSECT5MC025 Strømtransformator, 250/5 kab,ø32+skinne 10x40/20x32/25x25 8008150

METSECT5MD050 Strømtransformator, 500/5 kab,ø40+skinne 12x50/20x40 8008156

METSECT5ME015 Strømtransformator, 150/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008159

METSECT5ME020 Strømtransformator, 200/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008160

METSECT5ME025 Strømtransformator, 250/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008161

METSECT5ME030 Strømtransformator, 300/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008162

METSECT5ME040 Strømtransformator, 400/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008163

METSECT5ME050 Strømtransformator, 500/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008164

METSECT5ME060 Strømtransformator, 600/5 kab,ø22+skinne 10x30/11x25/12x20 8008165

METSECT5MF025 Strømtransformator, 250/5 kab,ø35+skinne 10x40 8008166

METSECT5MF030 Strømtransformator, 300/5 kab,ø35+skinne 10x40 8008167

METSECT5MF040 Strømtransformator, 400/5 kab,ø35+skinne 10x40 8008168

METSECT5MF050 Strømtransformator, 500/5 kab,ø35+skinne 10x40 8008169

METSECT5VF050 Strømtransformator, 500/5 vertikal skinne 11x64/31x51 8008170

METSECT5VF060 Strømtransformator, 600/5 vertikal skinne 11x64/31x51 8008171

METSECT5VV500 Strømtransformator, 5000/5 vert, skinne 55x165 8008172

METSECT5VV600 Strømtransformator, 6000/5 vert, skinne55x165 8008173

 For flere typer strømtrafoer, se våre produktkataloger eller vår e-katalog

For alle produkter: 
Se våre produktkataloger eller vår e-katalog for komplette tekniske data.
www.schneider-electric.com/no

Schneider Electric Meter Selector App er tilgjengelig i Google Play og App Store




