System-Handbuch

Anweisungen fur
Planung - Installation - Bedienung - Service

RITTO-Elegant .o
Das moderne Wohntelefonsystem

RITTO-Elegant wird fur
die interne Kommu-
nikation und/oder fur die
Kommunikation zur Tar
eingesetzt. Die Ubertra-
gung erfolgt im Gegen-
sprechsystem. Durch
den Einsatz von Basis-
netzgerat und entsprech-
enden Zusatzgeraten und
modular ausgebauten
Wohntelefonen kdnnen
Anlagen flr nahezu jeden
gewlnschten Einsatzfall
zusammengestellt
werden. Durch weitere
Zusatzgerate und Zusatz-
module (z.B. Lichtan-
steuerung, Turoffner-
automatik, Bewegungs-
melder usw.) lassen sich
zusatzliche Funktionen
Im System realisieren.

dent-Nr. 224 643
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1. Planung und Anlagenaufbau

Alle im folgenden beschriebenen Anlagen arbeiten im Sprechverkehr als Gegen-
sprechsysteme, d.h. Sprechen und Héren gleichzeitig, ohne Umsteuerung der
Sprechrichtung durch Tasten oder Vorrichtungen. Durch das Basis-Netzgerat
6573/02 und die evil. erforderlichen Zusatzgerate oder einen Klingeltrafo in Verbin-
dung mit dem AS-Turmodul {Adernspar-Tur-Modul), H-Modul (Hauptstellen-
Modul) oder IS-Modul (Internen Sprech-Maodul) wird das jeweilige Anlagenkonzept
vorgegeben. Durch diese Auswahl wird z.B. entschieden, ob die Anlage mithdr-
gesperrt oder nicht mithérgesperrt ist oder internen Sprechverkehr erméglicht.
Durch die Erweiterung mit Zusatzgeréten am Netzgerét sind zusétzliche Funktio-
nen moglich (Schalten, Steuern, automatisches TUrdffnen usw )

Das Wohntelefon ist als Grundgerat mit der Sprech- und Horschaltung, der
Tréffnertaste und einer potentialfrelen Taste flir Sonderschaltungen bestickt. In
dem vorgesehenen Einbauraum von 8/9 Teileinheiten kénnen zusétzliche Module
fur die Sprechanlagenfunktion und Module fir Sonderanwendungen eingesetzt
werden.

Die unter Punkt 2.1 bis 2.7 aufgeflhrten Anlagen sind eine Auswahl der ge-
brauchlichsten Anlagenmaglichkeiten. In den aufgezeigten Blockschaltbildern
und AnschiuBplénen sind keine Zusatzfunktionen berlicksichtigt.

Der jeweils mogliche Anlagenausbau ist Uber die Tabelle ,Anlagenausbau” des
jeweiligen Anlagensystems zu planen, Dabei ist es notwendig, daB die Planung
und Installation die jewells angegebene Schaltung der Zusatzgerate und Zusatz-
module {Abschnitt 3 und 4) mit bericksichtigt.

Bei der Festlegung der Adernzahl flr das Leitungsnetz empfienit es sich,
Reserveadern einzuplanen. Dadurch ist ein Nachriisten der Anlage mit Zusatz-
funktionen zu einem spéteren Zeitpunkt maglich.

Zeichenerklarung:

— Ger&t/Modul kann nicht eingesetzt werden
® Gerdt/Modul ist in der Anlage erforderlich
O Gerat/Modul kann wahlweise eingesetzt werden

BNG = Basisnetzgerat

ZAS = Zusatzgerat adernsparend

ZGM = Zusatzgerat Mithorsperre

ZGl = Zusatzgerdt Interne Telefonaniage mit Tursprechverkehr

Z2G = Zusatzgerdt Interne Telefonanlage mit TUrsprechverkehr mit
2 Gespréchskreisen

Gerét/Modul Art.-Nr. RITTO ELEGANT Anlagen-Systeme Bemerkungen
Adernsparende Tlrsprechanlagen . Interne Telefonanlage
_1+n (fur vorhandene 2+ {fur vorhandene Aﬂmwﬂﬂwmoﬁhym%m mit . mit _ ohne H&Nﬂ%omﬂ:%%%
Klingetanlagen) ftr das Ein- Tursffneraniagen) fur das Ein- familienhaus, Tursprechverkehr | TUrsprechverkehr Tirsprechverkehr Mehrfamiliennaus
und Mehrfamilienhaus und Mehrfamilienhaus mithérgesperrt | max. 8 Teilnehmer Bﬂiju.%m_w_w:mwﬂm« max. 5 Teiinehmer | ™ o Kingaltrafo
mit BNG mit Klingel- mit BNG mit Klingel-
trafo trafo Schaltung Schaltung Schaltung Schaltung Schaltung
Wohntelefon 6630/. . @ 222-4 @ 225 ®| 227-9 @ 2210 ® 241, -4 ® ! 251-9 ® 261-3 ®| 271-2 ® | 271-2 mehrere je Systemn maglich
Ruftastenblock 6632/00 - - - - - ® | 259 ® | 263 - -
Tastenblock 6630/00 - - - - O 45 Ol 45 O] 45 ®| 272 - Steuern von Zusatzfunktionen
Mithorsperre 6531/01 - - - - ® | Z41-4 - ® | 261-3 - -
A-Modul 6539/00 ® | 222-4 @] 225 ® | 227-9 @ 2210 - - - - -
Regler 6634/00 Q42 O] 42 O 42 O 42 O 42 O] 42 O] 4.2 O 42 O |42 fir elektronische Rufsignale
Summer 6535/00 - - - - O] 48 O 48 O 48 - O |48 aftern. ext. Lautewerke
Schalter 6637/00 O 4.3 O] 43 O 43 QO 43 O] 43 O] 43 O 43 O] 43 O |43 -
LED-Anzeige 6638/00 - - - - Q| 44 O| 4.4 O 4.4 - O 44 max. 24 V AC/DC
Rufanschaltrelais 6646/, . Anwendungsbeispiele siche Kap. 4
Etagenturmodul 6647/, . Anwendungsbeispisle siche Kap. 4
3-Klang-Gong 6540/. . - - - - O 48 O 46 O} 486 - - wahlw. Tonruf oder Summer
H-Modui 8541/00 - - - - - - - - ® | 231-2 nurim 1. Wohntelefon
1S-Modul 6545/00 ~ - - - - - - ®|(271-2 - nur im 1. Wohntelefon
AS-Tlrmodul 5791/.. - @ 225 - ® 2210 - ~ - - -
Entkoppelmodul 6588/01 ® 2224 @225 - - - - - - - 1 x pro WE
Basisnetzgerat BNG 6573/02 ®i222-4 - ®| 227-9 - L ] @ | 251-9 ® | 261-3 - -
Klingeltrafo 6476/00 - - - - - - - ® 271-272| @ | 231-2
Kingeltrafo 6477/00 - ®| 225 - ® 2210 |- - - - N in jedem Anlagensystem
ist nur 1 Netzgerat/Klingeltrafo

Zus.-Geréat ZAS 6581/00 ®  222-.4f - ® | 227-9 - - - - - - erforderlich
Zus.-Gerdt ZGM 6584/00 - - - - ®|241-4 - ® | 261-3 - -
Zus--Gerét ZGlI 6585/.. - - -~ - - o 251-9 ® | 261-3 - -
Zus.-Gerét 22G 6580/00 - - - - - O} 255-8 - - -
Turoffnerautomatik 6586/00 032 - 0| 32 - O 32 O 32 O] 32 - - Tursffner und Etagendffner
Fernschalter 5981/00 Ol 33 - O] 33 - 033 O 33 0O} 33 - - auch fir Installationstaster
Treiber f. TUrumschaltung 6589/00 O] 224 - O 229 - - - - - -
Turumschaltung 6982/00 O] 34 - O] 34 - O} 34 O] 34 O] 34 - - Schaltung 3.4 b. mehr als 2 Tiren
CodeschloB-Empfanger 6984/.. O] 36 - O] 386 - O 38 O 36 O| 36 - - nur mit Modul 5764/ ..
Lichtansteuerung 6985/. . O} 35 - O 35 - 0|35 O] 35 O35 - - auch flr Installationstaster




Kompatibilitiat der Netzgerite

Im Zuge des technischen Fortschritts wird die
RITTO-Produkipalette stindig weiterentwickett,
Dies hat zur Folge, daf3 in Ausnahmeféllen Klem-
menbezeichnungen geéndert werden.

Hinweis:
Verbindungen zwischen 6573/02 und 6584/,
bzw. 6585/. . beachten.

Die Ruckwartskompatibilitat wird jedoch weitest-
gehend eingehalten.

In nachstehenden Planen sind die in ihrer Funk-

tion gleichen Klemmen untereinander angeordnet.

[LIN] [e[~7]=]+]2]11]12]18]19]21] 6573/02
ILIN]  [~]=]+]2]11]r2[18]19]21] 6573/00
ILIN] [~[=1+]2] [12]18]19] 6473/00
[LIN] [e[7-[=T2[1i2[wfolz] [8le]+]z soran
[LIN] [Fel71-] [2[i1[2] [ie[2] BEE 6574/00
E = H Ha 6474/03
[CIN] [l -[=Tz[ielelelz] [-[eelefiele] [6] . suwor
[CIN] [el7[=[=[2[i2lsfelzr [+[a2fe]iefale] + 62506
[LIN] [e]-7]  [2]1] [18[19]21] 6575/00
[CIN] 2] fo] [2+] [1gfi2[Ti6[7] 6475/00

*Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

2.1

._.m..mv..mo_.m:_mum nicht Eﬂso.dmmvo:.n -

mit Basis-Netzgeriit 6573/02

Die Tirsprechanlage mit dem Basis-Netzgerat 8573/02  zur Verfiigung steht. Weiterhin ist ein Steckplatz

ist ein nicht mithérgesperrtes Gegensprechsystem.
In seiner Grundfunktion besteht das System aus
einem Basis-Netzgerat 6573/02, einer beliebigen

Anzahl von Wohntelefonen 6630/.., der entsprechen-
den TUrstation und dem bauseits eingesetzten elek-

trischen Tardffner.
Neben den Grundfunktionen, Gegensprechverkehr

zur Tar, Turéffnen und Rufsignalisierung sind zusatz-

liche Funktionen maéglich. Welche Zusatzgerate am
Netzgerat und Zusatzmodule im Wohntelefon in
diesem System eingesetzt werden kénnen, ist aus
der Ubersicht Anlagenausbau zu ersehen. Teilweise
sind dafir zusétzliche Adern notwendig, die bei der
Installation berticksichtigt werden mUssen. Die je-
weilige Adernzahl ist dem Schaltplan der Zusatz-
funktion zu entnehmen.

Das Basis-Netzgerat 6573/02 hat einen integrierten

Alphatongenerator, dessen Signal an der Klemme 18

fur einen 2. Tongenerator im Netzgerét vorgese-
hen. Hier kann zur Rufunterscheidung (z.B. Eta-
genruf) oder flr Sondersignale ein zusatzlicher
Tongenerator eingesteckt werden. Es kann
zwischen einem Dauertongenerator 6990/00
und einem Intervalltongenerator 6991/00 ge-
wahlt werden. Das Rufsignal steht an der
Klemme 19 an.

Das Netzgerdt hat zwei Sicherungsschubladen,
in denen je eine Ersatzsicherung integriert ist.

Die grine Schublade tragt die Sicherungen fiir
die Wechselspannungsverbraucher (AC) und die
weiBe Schublade trégt die Sicherungen fir die
Gleichspannung (DC). Nach dem Herausnehmen
der Schublade kénnen defekte Sicherungen ge-
wechselt werden.

Anzeigen und Einstellungen am Basis-Netzgerit 6573/02:

Funktionsanzeige
Sprechverkehr zur Tir

Lautstérkeregler

Wohnung ~ Tor (LED griin

Netzanschluf3 Sicherung AC Sicherung DC  Funktionsanzeige
230 V~/50 - 80 Hz 1,6A1 G5At Tlrofinen (LED rot)
{grin) {(weiB)

System-
Bus-Ausgang

Steckplatz
Tongenerator
{Bauteile
nach links)

Die Montage der Netzgeréte und Zusatzgeréte erfolgt wie unter Punkt 6 ,Montage der Gerate* beschrieben.



Anlagenausbau:

Wohntelefon 6630/..




Anlagenbeschreibung:
Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netzgerat
6573702 ist ein System, mit dem der Sprech-

verkehr zwischen der Tur und einem beliebigen

Wohntelefon und das TUrdffnen méglich ist.
Die Anzahl der installierten Wohntelefone ist

beliebig.

Anlagenfunktion:

— Gegensprechverkehr zur TUr

— nicht mithérgesperrt
— TOréffinen

— Rufen von der Tur Uber Alphatonruf
- Rufen von der Etage Uber Tonruf

mit Rufunterscheidung

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr.

Gerat St.

Bemerkungen

6573/02 | Netzgerat 1

6990/00 | Tongenerator 1

nur bei Etagenruf erforderlich
{wahlweise auch 8991/00)

6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzah! moglich

57../.. Turstation 1 | je nach Anzah! der Wohnun-
Ritto-Portier gen muf die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahit werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahi bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muf die jeweilige Schal-

tung mit berlicksichtigt werd

3

en.

5+(n-2)

F
HH@
ED

6630 / i 5+(n—1)

5 2
H 1@
ED

——5+n

6+n
= 1
== 2
E== T
6573/02 1

n = Anzahl der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

TO

werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgeréat erfoigen.

AnschluBplan

s1[s2[1112[13]76 [ ED

BTBe[1T2[3]76] 14 ED

pe[fie] -] | 12k 77

™ LT® +]2[~

(] ~ [ K]KI[K

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Art.-Nr.

TO =Turdtfner
ED =Etagendriicker

6630/ ..

6630/..

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

70

5760/ ..

5752/..

[
s

bauseits

65730211



2.1.2

Tiirsprechanlage - nicht mithérge-
sperrt -~ mit Basis-Netzgerit 6573/02

Anlagenbeschreibung:

Die TUrsprechanlage mit dem Basis-Netzgerat
6573/02 ist ein System, mit dem der Sprech-
verkehr zwischen der TUr und einem beliebigen
Wohntelefon und das TUréffnen moglich ist.
Die Anzahl der installierten Wohntelefone ist
beliebig.

Anlagenfunktion:

- Gegensprechverkehr zur TUr

— nicht mithorgesperrt

— Turéffnen

— Rufen von der TUr Uber Summer oder
externes Lautewerk.

- Rufen von der Etage Gber Alphatonruf

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerdt St. | Bemerkungen

B573/02 | Netzgert 1

6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl moglich

6535/00 | Summer 1 | kann wahlweise eingesetzt
werden.
57./.. Tlrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder

3000 eine Turstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.

-

L earay

o

=

[

—N

@ f\)ﬂﬂ

—
m
O

o
o
w
O
~
I

— 5+(n-1)

o
L]
et N
®

ED

- ——54n
6630 /. .
6535/00

5N
e 1
=" =38 —
EES 2
== I
6573/02 1

TO

n = Anzahl der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tor-
station solite die Stromversorgung der Klemmen ~/=
lber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

AnschluB3plan

[51]52[11]1e]13]16]14]

[LIN) btz -] | ]2

VvV

o] [U]er6l+] 2]~

[»]

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. singesetzt werden,

~ | K[K1| K2

70

Art.-Nr.

Gerat

TO = Tursfiner
LW = Lautewerk, extern
ED = Etagendrucker

LW
6630/..

6630/..
6535/00

6573/02

T6

5760/..

5752/..

Umcmm;m

i -
U

bauseits




Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netzgerét
6573/02 und Turumschaltung 6982/00 ist ein
System mit 2 Tlrstationen. Bei mehr als 2 TUren
ist fUr jeweils 2 weitere TUren eine Trumschal-
tung 6982/00 notwendig. Eine beliebige Anzahl
von Wohntelefonen kann in diesem System ein-
gesetzt werden. Neben dem Sprechverkehr zwi-
schen einem beliebigen Wohntelefon und der
Tuar ist das Turdffnen vom Wohntelefon moglich.

Durch das Rufsignal wird die rufende TUr dem
System automatisch aufgeschaltet.

Anlagenfunktion:

- Gegensprechverkehr zur Tr

— nicht mithdrgesperrt

- Turodffnen

— Wahl der TUrstation durch Rufsignal

— Rufen von der TUr Uber Alphatonruf

— Rufen von der Etage tber Tonruf mit
Rufunterscheidung

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkungen

6573/02 | Netzgerat 1

6982/00 | Tirumschaltung| 1 | weitere moglich

6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl méglich
1

6990/00 | Tongenerator nur bei Etagenruf erforderlich
(wahlweise auch 6391/00)

57../.. |Tirstation 1 | je nach Anzahi der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berlcksichtigt werden.

ED

~—15+(n-1)

]

—— O
]
[

L

G0 Gloounio

—— B+n

—— 6+n

—
O

(o2}
©
04}
[\
~
o
(@]

|
|

18 ——

I

TOCN

6573/02 n = Anzahl der Rufadern
Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tr-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan

Gerét

Art.-Nr.
A
51[52[11]12 m.@ 13 16 6630/..
ED
BTEe[2) _HM. (3] (g 6630/..
=
6573/02
6990/00
alternativ
[LIN] [i1]i2] BiEHEEESS £991/00
VV
[YTY[KTKY | | [Z]40f X[z1]z7] 6982/00
(1] | 2T+ [~ ]~ 5760/..
[KIKIKY ~ 5752/..
76
6 @2} [+]~]~]
(¢] ‘ 5760/..
(K] [K¥ ~ 5752/..

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden,

TO = Turéfiner
ED = Etagendriicker * Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden
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2.1.4

Tursprechanlage - nicht mithérge-
sperrt - mit Basis-Netzgerit 6573/02

Anlagenbeschreibung:
Die Tursprechanlage mit

dem Basis-Netzgerét

6573/02 und Tlrumschaltung 6982/00 ist ein

System mit 2 Tdrstationen. Bei mehr als 2 Tlren

ist fUr jeweils 2 weitere Turen eine Turumschal-

fung 63982/00 notwendig. Eine beliebige Anzahl
von Wohntelefonen kann in diesem System ein-

gesetzt werden. Neben dem Sprechverkehr

zwischen einem beliebigen Wohntelefon und der
TuUr ist das TUroffnien vom Wohntelefon moglich.

Durch das Rufsignal wird die rufende Tur dem
System automatisch aufgeschaltet.

Anlagenfunkition:

— Gegensprechverkenr z
— nicht mithdrgesperrt

— Turoifnen

u den Tlren

— Wahl der TUrstation durch Rufsignal
- Rufen von der TUr Uber Summerruf
oder externes Lautewerk

-~ Rufen von der Etage U

Anlagenstickliste:

ber Tonruf

Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkungen
6573/02 | Netzgeréat 1
6982/00 | Tirumschaltung| 1 | weitere moglich
6630/, | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl méglich
6535/00 | Summer 1 | kann wahlweise eingesetzt
werden
57./.. Torstation 1 | je nach Anzah! der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine Tlrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild
Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muf die jeweilige Schal-
tung mit berticksichtigt werden.

LW
m . 5+(n-2)
2
2
ED
——15+(N-1)
-
L 6
e | T
e
T —5+n ED H,i
6630 /. .
6535/00 -
M W“
6 —— B6+n
2/00
4@.[1
P
TOCN

n = Anzahl der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 8530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe fur die Beleuchtung der TUr-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

AnschluBplan

Art.-Nr,
A
s7[sz[18[11]72] [i6 jm_u Lw 6630/..
H, W LW
[s1]s2] 131112 mw_ [14] ED 6630/..
R 6535/00
E [
’h-¢ [e[volewe] [-R7 6573/02
& [YTxike 2] x]z172] | [4o] 6982/00
[>] I E{ [¢] 5760..
m& 4] [~[xx] 5752/..
o1 70
~ CLHNENINIG 5760/..
[+] [ ~Kke 5752/,

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

TO = Turdfner
LW = Lautewerk, extern

ED = Etagendrlucker * Gerate mit beliegendem Busstecker verbinden
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i

|
|

(I

bauseits

65730214



2.2

Tirsprechanlage - adernsparend
mithdrgesperrt

mit Netzgerit 6573/02 und Zusatzgerit 6581/00
alternativ mit Klingeltrafo 6477/00 und AS-Tiirmodul 5791/..

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/ 02 und dem Zusatzgerat
6581 / 00 wird als mithérgesperrtes adern-
sparendes System eingesetzt.

Es findet seine Anwendung in der Altbau-
sanierung als 1 + N-Anlage bei der Um-
rustung bestehender Klingelaniagen und
als 2 + N-Anlage bei der UmrUstung be-
stehender TUréffneranlagen.

Im Grundbau besteht das System 1 + N
aus einem Basis-Netzgerat 6573/02,
einem Zusatzgerat 6581/00, die ge-
wlnschte Anzahl Wohntelefone 6630/. .
mit A-Modul 6539/00, der entsprechen-
den Turstation, je einem Entkoppeimodul
6588/01 pro 4 WE und dem bauseits ein-
gesetzten elektrischen Turoffner.

Das System 2 + N besteht aus einem
Basis-Netzgerat 6573 / 02, einem Zusatz-
gerat 6581 / 00, die gewlinschte Anzahl
Wohntelefone 6630 /.. mit A-Modul
6539 / 00, der entsprechenden TUrstation
und dem bauseits eingesetzten elektri-
schen TUréffner. Neben den Grundfunktio-
nen: Gegensprechverkehr zur TOr mit
Sprachpegelsteuerung, mithdrgesperrt,
und TUrdffnen, sind zusatzliche Funktionen
maoglich.

Welche Zusatzgerate am Netzgerét und
Zusatzmodule im Wohntelefon in diesen
Systemen eingesetzt werden kénnen, ist
aus der Ubersicht ,, Anlagenbau® zu er-
sehen. Teilweise sind dafir zusatzliche
Adern notwendig, die bei der Installation
bertcksichtigt werden mUssen. Die jeweili-
ge Adernzahl ist dem Schaltplan der Zu-
satzfunktionen zu entnehmen.

Das Basis-Netzgerat 6573 / 02 hat einen
integrierten Alphatongenerator, dessen
Signal an der Klemme 18 zur Vefligung
steht. Weiterhin ist ein Steckplatz fUr einen
zweiten Tongenerator im Basis-Netzgerat
vorgesehen. Hier kann zur Rufunterschei-
dung (z. B. Etagenruf) ein zusétzlicher Ton-
generator eingesteckt werden. Es kann
zwischen einem Dauertongenerator

6990 / 00 oder einem Intervalitongenerator
6991 / 00 gewahit werden. Das Rufsignal
steht an der Klemme 19 an.

Das Basis-Netzgerat hat zwei Sicherungs-
schubladen, in denen je eine Sicherung
mit Ersatzsicherung integriert ist.

Die grine Schublade tragt die Sicherun-
gen fur die Wechselspannungesverbrau-
cher (AC), und die weile Schublade
sichert die Gleichspannung (DC) ab.

Nach dem Herausnehmen der Schub-
laden kénnen defekte Sicherungen
gewechselt werden.

Alternativ kann eine TUrsprechanlage mit
Klingeltafo 6477 / 00 und AS-TUrmodul
5791 /.. aufgebaut werden. Diese Variante
wird Uberall dort eingesetzt, wo zwischen
Tarstation und Klingeltrafo nur 2 Drahte
vorhanden sind und keine Leistungen
nachinstalliert werden kénnen.

Als TUrstation muB ein System Portier
3000 verwendet werden. Bei der Planung
des Rahmens muf ein Einbauplatz fur das
AS-Turmodul vorgesehen werden. In der
Anlage ist kein Basisnetzgerdt mit BUS-
Ausgang vorhanden, so daB der Einsatz
von Zusatzgeréten nicht maglich ist.

Zusatzgerat 6581/00:

8 OCCO

[

Cesvess

AS-Tlrmodul 5791/..

Einstellung Lautstarke Wohnung-Tr



Anlagenausbau:

Wohntelefon 6630/.. Funktion Modul/ Art.-Nr. beleg-| Schaltung Bemerkung
te TE
Adernsparmodul A-Modul 6539/00 2 2.2.2-2.210| Beidem Einsatz von Moduten im Wohn-
(in jedem Wohntelefon erforderlich) telefon darf die Summe der TE (Teilein-
heiten) der gewahlten Module den Ein-
Regelung der Ruflautstarke Regler 6634/00 1 4.2 bauplatz von 8/9 TE im Wohntelefon
nicht Uberschreiten.
FUr zusétzliche Einbauplatze kann die
werden.
max. 8/9 TE (Teileinheiten)
flr Module
Basis-Netzgerit 6573 / 02 Funktion Zusatzgerat/ Art.-Nr. Stromaufnahme | Schaltung Bemerkung
AC DC
Adernsparender Anschluf3 von Zusatzgerét ZGA 012A| 222-229 Der Bus-Ausgang des Netzgerates
Wohntelefonen ©6581/00 darf nicht Uber seine maximale
Stromabgabe belastet werden.
Automatisches Tlroffnen durch TUr6ffnerautomatik - 006A| 3.2 Daher muB die Stromaufnahme der
Klingelsignal 6586/00 Zusatzgerdte beachtet werden.
Anschalten von Sonderfunktionen Fernschaiter 6981/00 0,10A | - 3.3
bis max. 250 V~/2 A
Umschalten von Tiren Tlrumschaltung 6982/00 | 0,12 A | - 2.2.4,
229+34
Lichtsteuerung fUr Treppen-, AuBen- Lichtansteuerung 0,10 A 3.5
beleuchtung etc. bis max. 250 V~/2 A £985/..
TUroffnen Uber frei wahibare CodeschloBempfanger _ 0,03A[ 36
Zahlenkombination 6984/..
Klingeltrafo 6477 / 00 Funktion Modul/ Art.-Nr. Stromaufnahme| Schaltung Bemerkung
AC DC
12V AC/1,6 A Adernsparender AnschluB von 5791/.. 0,36 A| - 2.2.10 Fur die Versorgung vom 5791
Wohntelefonen muissen die 12 V Versorgungs-
spannung verwendet werden.




2.2.2

Tiirsprechanlage - 1 + N-Technik
mit Zusatzgerat 6581/00

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netzgerat
6573/02 und dem Zusatzgerat 6581/00 ist ein
adernsparendes System. Es findet seine An-
wendung in der Umristung bestehender Klin-
gelanlagen ohne Etagenruf (Altbausanierung)
und kann auch in bestehende Klingel-Installa-
tionen mit Etagenruf verwendet werden.

Anlagenfunktion:

— Gegensprechverkehr zur Tur

— mithérgesperrt

— TUr6ffnen (bei abgehobenem Horer)
— Rufen von der TUr Uber Alphatonruf
— Rufen von der Etage Ober Tonruf mit

Rufunterscheidung
Anlagenstiickliste:
Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
£8990/00 | Tongenerator 1 | alt. 6991/00
6581/00 | Zusatzgerét 1
6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl maglich
6539/00 | A-Modul 2 je Wohntelefon ist 1 Modul
erforderlich
6588/01 | Entkoppelmodul | 1 | pro 4 WE 1x erforderlich
57..7.. TUrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine Tlrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berticksichtigt werden.

1+(n-2)
= 2+(n-2)
T
—{ @
[ B o
6539/00 1+(n—1)
o 2 +n-1)
¥
g 2
— {1 @
. H B o
1+n
S 2+n
6630/. .
6539/00
6573/02

mit 6588/01
(1x pro 4 WE)

6581/00 o
70

Die weil3 auf schwarzem Feld gesetzten Ziffern
bezeichnen die Adernzahl nur bei Etagenruf.

n = Anzahl der Rufadern

Anstelle 8630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

AnschluBplan
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Bei mehr als einer Lampe flr die Beleuchtung der TUr-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

T0 = Turdffner
LW = Lautewerk, extern
ED = Etagendriicker

Art.-Nr.

6630/..

6539/00

66307 ..

6539/00

6581/00

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

6588/01
TO

5760/..

5752/..

* Geréte mit beiliegendem Busstecker verbinden

1l e
L

bauseits

658112




2.24

Tirsprechanlage - 1 + N-Technik
mit Zusatzgerit 6581/00

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netzgerat
8573/02, dem Zusatzgerat 6581/00 und der
Tarumschaltung 6982/00 ist ein adernsparen-
des System mit der Umschaltung fir 2 TUren.

Das System findet seine Anwendung in der
Umrlstung bestehender Klingelanlagen ohne
Etagenruf (Altbausanierung).

Es kann auch in bestehenden Klingel-Installa-
tionen mit Etagenruf verwendet werden.

Bei mehr als 2 TUren muB die Tlrumschaltung
erweitert werden (siehe hierzu Zusatzgerate:
Tlrumschaltung 6982/00)

Durch das Rufsignal wird die rufende Tur dem
System automatisch aufgeschaltet.

Anlagenfunktion:

— Gegensprechverkehr zu den TUren
- mithdrgesperrt

- Wahl der Turstation durch Rufsignal
- Turdffnen (bei abgehobenem Hérer)
— Rufen von der Tdr Gber Alphatonruf
~ Rufen von der Etage Uber Tonruf mit

Rufunterscheidung
Anlagenstiickliste:
Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerét 1
6581/00 | Zusatzgerat 1
6982/00 | Thrumschalt. 1 | weitere moglich
6589/00 | Treiber 1 | pro 6982 1x erforderlich
6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl méglich
6990/00 | Tongenerator 1 |alt. 8991/00
6539/00 | A-Modul 2 | je Wohntelefon ist 1 Modul
erforderlich
6907/00 | Bus-Verbinder | 1
6588/01 | Entkoppelmodul | 1 | pro 4 WE 1x erforderlich
57../.. Tlrstation 2 | je nach Anzah! der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine Tlrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahi bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muf3 die jeweilige Schal-
tung mit berlcksichtigt werden.

1+(n-2)
2 2+(n-2
- 5 (n-2)
i 2 | 2
6630/. . ED
6539/00 14(n-1)
el 2-+(n—1)
ED
2
T 1] T
A S
EN > BiezR
BN
1+n
—1— RNy Ry

6630/. .

6539/00 6
6581/00 . = O+N
6589/00 ———
528210 ; - —— 8+4n
SElI= TO
= 4 B
S== 15
mmm TOLD i es88/01
E== (1 x pro
== 4 WE)
6573/02

Die wei3 auf schwarzem Feld gesetzten Ziffern
bezeichnen die Adernzah! nur bei Etagenruf.

n = Anzah! der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Bei mehr als einer Lampe fur die Beleuchtung der Tir-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan
A
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U
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658114

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

TO = TUrdffner

ED = Etagendriicker

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden.

Art.-Nr.

Gerét

6630/..

6539/00

6630/..

6539/00

6581/00

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

6982/00

6589/00

6588/01

5760/..

5752/..
TO

5760/..

5752/..

Nall_ngnin ]

SRR ERITY
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*
*
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m




2.2.5

Tarsprechanlage - 1 + N-Technik
mit Klingeltrafo 6477/00 und
AS-Tiirmodul 5791/..

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Klingeltrafo
6477/00 und dem AS-TUrmodul 5791/.. ist ein
adernsparendes System. Es findet seine
Anwendung in der Umristung bestehender
Kiingelanlagen (Altbausanierung).

Anlagenfunktion:

Gegensprechverkehr zur TUr

mithdrgesperrt

— Turdffnen (bei abgehobenem Horer)

Rufen von der Tur Uber Alphatonruf

— Rufen von der Etage Ober Alphatonruf
ohne Rufunterscheidung

I

Hinweis:
Durch Betétigen des Etagendriickers
wird ein bestehendes Gesprach geldscht!

8=

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkung

6477/00 | Klingeltrafo 1

5791/.. | AS-TUrmodul 1 | b. Wahl d. Rahmens beriicksicht.

6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl méglich

8539/00 | A-Modul 2 | je Wohntelefon ist 1 Modul

erforderlich

57../.. TUrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier
3000 gewadhlt werden.

6588/01 | Entkoppelmodut | 1 | pro 4 WE 1x erforderlich

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.

1+(n-2)

0chnd

00 uudn

6539/00

]

6539/00

mit 6688/01

6477/00 (1x pro 4 WE)

2
TO

Die weil3 auf schwarzem Feld gesetzten Ziffern
bezeichnen die Adernzahl nur bei Etagenruf.

n = Anzahl der Rufadern

AnschluBplan
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

] (21

Anstelle 6630/.. kann auch 6530.. eingesetzt werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tir-
station solite die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

TO = Turdtner

ED = Etagendriicker

Art.-Nr.

6630/..

6539/00

6630/..

6539/00

6477/00

5791/.2

6588/01
70

5760/..

5752/..
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2,2.7

Tiirsprechanlage - 2 + N-Technik
mit Zusatzgerit 6581/00
und Etagenruf

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Basis -Netzgerét
6573/02 und dem Zusatzgerat 6581/00 ist ein
adernsparendes System. Es findet seine An-
wendung in der Umrtstung: bestehender Off-
neranlagen ohne Etagenruf (Altbausanierung)
und kann auch in bestehenden Tiroffner-Instal-
lationen mit Etagenruf verwendet werden.

Anlagenfunktion:

Gegensprechverkehr zu 1 Tir

mithdrgesperrt

— Tur6ffnen (bei abgehobenem Horer)

Rufen von der Tur Uber Alphatonruf

- Rufen von der Etage Gber Tonruf mit
Rufuiite: sct ;;QCD@

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
6581/00 | Zusatzgerat 1
6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl méglich
6539/00 | A-Modul 2 | je Wohntelefon ist 1 Modul
erforderlich
68990/00 | Tongenerator 1 |ait. 6991/00
57../.. Turstation 1 | j& nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muf3 die jeweilige Schal-
tung mit berticksichtigt werden.

AnschluBSplan
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Die weiB3 auf schwarzem Feld gesetzten Ziffern o g ﬁwa_

bezeichnen die Adernzahl nur bei Etagenruf.
n = Anzahl der Rufadern
Anstelle 6630/.. kann auch 8530/.. eingesetzt werden.

Anstelie 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tir-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

TO = Turdffner
ED = Etagendrlcker

Art.-Nr.

6630/ ..

6539/00

6630/..

6539/00

6581/00

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

T0

5760/..

5752/..

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden

o
A

e
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bauseits
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2.2.9

Tiirsprechanlage - 2 + N-Technik
mit Zusatzgerit 6581/00
und Etagenruf

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netzgerét
©673/02, dem Zusatzgerat 6581/00 und der

Tarumschaltung 6982/00 ist ein adernsparen-
des System mit der Umschaltung fUr 2 TUren.

Das System findet seine Anwendung in der
Urrilstung bestehender Klingelanlagen ohne
Etagenruf (Altbausanierung) und kann auch in
bestehenden TUrdffner-Installationen mit
Etagenruf verwendet werden.

Bei mehr als 2 TUren muB die Tlrumschaltung
erweitert werden (siehe hierzu Zusatzgeréte:
Tlrumschaltung 6982/00).

Durch das Rufsignal wird die rufende TUur dem
System automatisch aufgeschaltet.

Anlagenfunktion:

— Gegensprechverkehr zu den Tlren
— mithérgesperrt

— Wahl der TUrstation durch Rufsignal
- Tur6ffnen (bei abgehobenem Hérer)
— Rufen von der Tur Uber Alphatonruf
— Rufen von der Etage Uber Tonruf mit

Rufunterscheidung
Anlagenstiickliste:
Art.-Nr. | Geréat St. | Bemerkung
8573/02 | Netzgerat 1
6990/00 | Tongenerator 1 |alt. 6991/00
6581/00 | Zusatzgerat 1
8589/00 | Treiber 1 | pro 6982 1x erforderlich
6982/00 | TUrumschaltung | 1 | weitere moglich
6907/00 | Bus-Verbinder 1
6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahi moglich
6539/00 | A-Modul 5 | ie Wohntelefon ist 1 Modul
erforderlich
57../.. Turstation 1 1je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine Turstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlit werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.
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Die weil3 auf schwarzem Feld gesetzten Ziffern
bezeichnen die Adernzahl nur bei Etagenruf.

Anstelie 6630/.. kann auch 6530/.. eingessetzt werden. ,

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan
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Anstelle 6630/.. kann auch 8530/.. eingesetzt werden.

TO = Turéffner

ED = Etagendriicker

Art.-Nr.

6630/..

6539/00

6630/..

6539/00

6581/00

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

(2 6982/00

6589/00

TO

5760/..

5752/..

5760/..

5752/..

o]

Vi g

=0l

e

bauseits

AN
=]

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

** Gerste mit Busverbinder 6907/00 verbinden.

**k

658124



2.2.10

Tirsprechanlage - 2 + N-Technik
mit Klingeltrafo 6477/00 und
AS-Tiirmodul 5791/..

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Klingeltrafo
6477/00 und dem AS-TUrmodell 5791/..

ist ein adernsparendes System. Es findet seine
Anwendung in der UmrUstung bestehender
Klingelanlagen (Altbausanierung).

Anlagenfunktion:
Gegensprechverkehr zur TUr
mithorgespertrt

TUréffnen (bei abgehobenem Horer)
Rufen von der Tur Uber Alphatonruf
Rufen von der Etage dber Alphatonruf
ohne Rufunterscheidung

Hinweis:
Durch Betatigen des Etagendrickers
wird ein bestehendes Gesprach geldscht.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berticksichtigt werden.
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Die weiB3 auf schwarzem Feld gesetzten Ziffern
bezeichnen die Adernzahl nur bei Etagenruf.

n = Anzaht der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. singesetzt werden.

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung

6477/00 | Klingeltrafo 1

5791/.. | AS-Turmodul 1 | b, Wahl d.Rahmens berlicksicht.

6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl mdglich

6539/00 | A-Modul 2 | je Wohntelefon ist 1 Modul

erforderlich

57../.. Tlrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier
3000 gewah!t werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der TUr-
station solite die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesstzt werden.

TO = Turdtner

ED = Etagendriicker

Art.-Nr.

6630/ ..

6539/00

6630/..

6539/00

6477/00

5791/. 2
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5760/..

5752/..
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2.3

Tursprechanlage - nicht mithérgesperrt -
mit Klingeltrafo 6476/00 und H-Modul 6541/00

Die TUrsprechanlage mit dem H-Modul
6541 / 00 und dem Klingeltrafo 6476 / 00
ist ein nicht mithérgesperrtes Gegen-
sprechsystem. In der Anlage ist kein Netz-
gerat mit Bus-Ausgang vorhanden, so daB
der Einsatz von Zusatzgeraten nicht mog-
lich ist. Ein Anlagenausbau ist nur am
Wohntelefon mit Zusatzmodulen méglich.
We'che Module in diesem System einge-
setzt werden kdnnen, ist aus der Ubersicht
YAnlagenausbau® zu ersehen.

Das H-Modul 6541 / 00 ist nur einmal in

der Anlage notwendig und sollte im

1. Wohntelefon eingesetzt werden. Das
H-Modul wird Uber einen Klingeltrafo

6476 / 00 mit 10 Volt Wechselspannung ver-
sorgt. Die Spannung darf 10 Volt Wechsel-

Anlagenausbau:

spannung nicht unterschreiten. Leitungs-
langen und Belastung (Beleuchtung) hierzu
beachten. Die gesamte Elektronik mit AC/DC-
Wandier, regelbarem Verstarker, elektroni-
schem Ruftongenerator (Alphaton) und
Turoffner-Schaltrelais ist im H-Modul inte-
griert.

Dem Wohntelefon 6630/.. mit H-Modul
6541 / 00 kénnen eine beliebige Anzahl
von Wohntelefonen 6630/.. nachgeschal-
tet werden. In jedem Wohntelefon kdnnen
unter Berlcksichtigung des jeweiligen Ein-
bauplatzes zusétzliche Module eingesetzt
werden. Teilweise sind daflr zuséatzliche
Adern erforderlich, die bei der Installation
berlcksichtigt werden miissen.

Die jeweilige Adernzahl kann dem entspre-
chenden Schaltplan entnommen werden.
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il
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[
e
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Lautstérkeregler
Wohnung - Tar

max. 8/9 TE (Teileinheiten)
fGr Module

Wohntelefon 6630/.. Funktion Modul / Art.-Nr. beleg-| Schaltung Bemerkung
te TE
Elektronik fir Sprechverkehr, Rufen H-Modul 6541 / 00 5 2.3.1 + 2.3.2 | Beidem Einsatz von Modulen im Wohntelefon
und TUréffner (nurim 1. Wohntelefon) darf die Summe der TE (Teileinheiten) der ge-
wéhlten Module den Einbauplatz von 8/9 TE
Tasten von Sonderfunktion Tastenblock 6633 / 00 2 4.5 im Wohntelefon nicht Gberschreiten.
FOr zusétzliche Einbauplatze kann die Erwei-
Regelung der Ruflautstarke Ruflautstarkeschalter 1 4.2 terungseinheit 6631/.. verwendst werden.
6634 /00
Rufsignal von der Tlr Summer 6535 / 00 1 2.3.2
Rufabschalter Schalter 6637 /00 1 4.3
Fernschalten von Sonderfunktionen
Optische Anzeigen LED-Anzeige 6638 / 00 1 4.4




2.3.1

Tiirsprechanlage - nicht mithérge-
sperrt - mit Klingeltrafo und H-Modul

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Klingeltrafo
6476/00 und dem H-Modul 6541/00 ist ein
System ohne Netzgerat. Es ist der Sprechver-
kehr zwischen der TUr und einem beliebigen
Wohntelefon, das Tlrdffnen und die Rufsignali-
sierung moglich.

Die Anzahl der installierten Wohntelefone ist
beliebig.

Anlagenfunktion:

- Gegensprechverkehr zur Tur

— nicht mithdérgesperrt

- Turdffnen

- Rufen von der Tur Uber Alphatonruf

- Rufen von der Etage Uber Tonruf
ohne Rufunterscheidung

Anlagenstiickliste: :
Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung
6476/00 | Klingeltrafo 1 .
6630/.. | Wohntelefon 3 | beliebige Anzahl moglich
6541/00 | H-Modul 1
57./.. Tlrstation 1 | Je nach Anzahl der Wohnun-

Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder

3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezight sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berdicksichtigt werden.
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
tber eine getrennte Leitung vom Klingeltrafo erfolgen.

AnschiuBplan
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2.3.2 Blockschaltbild AnschluBplan

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-

.—.n.:.m_u_.mo—gm:_mmm = nicht :am.n—.-m.dm.. anlage. Bei Zusatzfunktionen muf3 die jeweilige Schal-
sperrt - mit Klingeltrafo und H-Modul tung mit berlcksichtigt werden. : Art.-Nr. Gerat
LW , noa Tz
Anlagenbeschreibung: _ ,, STTE5T3 11213116 7
Die TUrsprechaniage mit dem Klingeltrafo 6+n-3) dmo LW 6630/ L
6476/00 und dem H-Modul 8541/00 ist ein E I . - B [m.m
System ohne Netzgerat. Es ist der Sprechver- s 5 ; w ; 9 = )
kehr zwischen der Tiir und einem beliebigen = T ] | @ LW bauseits
Wohntelsfon, das Ttréffnen und die Rufsignali- S 5 |
sierung ermoglicht. ! ED
Die Anzahl der installierten Wohntelefone ist /W
beliebig. 6630/, T
Anlagenfunktionen: - 6+(n-2) [s1[s2[112[i3f38]  [14] 6630/.. |
- Gegensprechverkehr zur Tr b3 [9 6535/00 | L)
— nicht mithérgesperrt JED JWM,W
— TUréffnen -
— Rufen von der Tar Gber Summerruf r_lu M @ , F
der externes Lautewerk ,,
- m:ﬁmz von der Etage c_me Tonruf = ,w llealtlizlraleltd 06807
: B 6535/00 M&
” JeD 12
£6535/00 = 6+(n-1) [11[12[13[16] [2Te[+Tre[~]o] _.lm..d 6541/00
m [LIN] [av[av] 6476/00
m 13 @ V'V
! 5 m.
2 =
- 5+n ‘
- 6630/. . i
, 6541/00 — ;
7 i
M 6535/00 = m 76 76 bauseits
Anlagenstiickliste: 6476/00 — : N;
Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung 2 _ﬂ,_._ m _ m,v_ + _@_e_u._ 5760/.. \
8476/00 |Klingeltrafo 1 : n = Anzahl der H,, ~ -
6630/ |Wohntelefon |3 | beliebige Anzahl méglich "~ Rufadern .ﬁ? E 5753/.. L[
6541/00 |H-Modul 1 .
o oo - Tie nach Anzanl der Wonnun- : Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt
Fito Portier gon muf dle fitto-Portior oder | werden. - Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.
sprechar gowahit werden. W Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der TU ,._ TO = TUroff
—— r- “ =TUre
6535/00 | Summer 2 q,wﬂm%wzé@mo eingesetzt station sollite die Stromversorgung der Klemmen ~/= . ED= mﬁmmwmﬂcoxmﬂ

(iber eine getrennte Leitung vom Klingeltrafo erfolgen. 5 LW = Lautewerk, extern 6541002




2.4

Tirsprechanlage - mithdrgesperrt
mit Zusatzgerit 6584/00

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/02 und dem Zusatzgeréat
6584/00 ist ein mithér- und mitsprechge-
sperrtes Gegensprechsystem. in seiner
Grundfunktion besteht das System aus
einem Basis-Netzgerat 6573/02, sinem
Zusatzgerét 6584/00, einer beliebigen
Anzahl von Wohntelefonen 6630/.. mit
Mithérsperre 6531/01, der entsprechen-
den Turstation und dem bauseits einge-
setzten elektrischen Tiroffner.

Durch das Rufsignal von der TUr wird das
letzte aufgeschaltete Wohntelefon geléscht
und das angerufene Wohntelefon auf-
geschaltet (siehe hierzu Punkt 4.7 Mithor-
sperre).

Neben den Grundfunktionen, mithérge-
sperrter Gegensprechverkehr zur Tdr, TUr-
6ffnen und Rufsignalisierung sind zusétz-
liche Funktionen moglich.

Anlagenausbau:

Welche Zusatzgeréte am Netzgerat und
Zusatzmodule im Wohntelefon in diesem
System eingesetzt werden kénnen, ist

aus der Ubersicht ,,Anlagenausbau® zu
ersehen. Teilweise sind daflr zusatzliche
Adern notwendig, die bei der Instailation
bertcksichtigt werden missen. Die jeweili-
ge Adernzahl ist dem Schaltplan der Zu-
satzfunktionen zu entnehmen.

Das Basis-Netzgerat 6573/02 hat einen
integrierten Alphatongenerator, dessen
Signal an der Klemme 18 zur Verfligung
steht. Weiterhin ist ein Steckplatz fir einen
2. Tongenerator im Netzgerat vorgesehen.
Hier kann ein Tongenerator zur Rufunter-
scheidung (z. B. Etagenruf) oder ein
Tongenerator fiir Sondersignale einge-
steckt werden. Es kann zwischen einem
Dauertongenerator 6990/00 und einem
Intervalltongenerator 6991/00 gewanit
werden. Das Rufsignal steht an der
Klemme 19 an.

Das Netzgerat hat zwei Sicherungsschub-
faden, in denen je eine Ersatzsicherung in-
tegriert ist. Die griine Schublade tragt die
Sicherungen fir die Wechselspannungs-
verbraucher (AC) und die weiBe Schubla-
de tragt die Sicherungen fUr die Gleich-
spannung (DC). Nach dem Herausneh-
men kénnen defekte Sicherungen
gewechselt werden.

Die Montage der Netzgerate und Zusatz-
gerate erfolgt wie unter Punkt 6 ,Montage
der Geréte" beschrieben.

Wohntelefon 6630/.. Funktion Modul / Art.-Nr. belegte TE| Schaltung Bemerkung
Mithér- und Mitsprechsperre (in allen Mithérsperre 6531/01 2 241 +24.4 | Bei dem Einsatz von Modulen im Wohn-
Wohntelefonen notwendig) telefon darf die Summe der TE (Teilein-
heiten) der gewahlten Module den Ein-
Tasten von Sonderfunktion Tastenblock 6633 / 00 2 45 bauplatz von 8/9 TE im Wohntelefon nicht
dberschreiten. FUr zusétzliche Einbau-
Regelung der Ruflautstérke Ruflautstérkeschalter 6634/00 1 4.2 platze kann die Erweiterungseinheit
6631/.. det werden.
Rufsignal von der Tur Summer 6535 / 00 1 2.4.2+2.4.4 /... verwendet werden
Achtung:
I derfunkti Schalter 6637 / 00 1 .
Rufabschalter, Fernschalten von Sonderfunktionen| Schalter 4.3 Die Mithdrsperre 6531/01 mus direkt tiber
Optische Anzeigen LED-Anzeige 6638 / 00 1 4.4 dem Grundmodul des Wohntelefons ein-
max. 8/9 TE (Teileinheiten) geschnappt werden!
fiir Module Elektr. Gongsignal von der Tir 3-Klang-Gong 6540/.. 2 4.6
Netzgerat 6573/02 Funktion Zusatzgerat/ Art.-Nr. Stromaufnahme | Schaltung Bemerkung
AC DC
Z_ﬁj@_\mbm_\—«m NCWQ&N@Q\WW ZGA 6584/00 O~04 A - 241-244 Der mwcm|>cm@mj© des Z@ﬁN@Q\@H@m darf
_ o _ ) e _ nicht dber seine maximale Stromabgabe
Automatisches TUréffnen durch Klingelsignal Turéffnerautomatik 6586/00 - 0,06 A | 3.2 belastet werden.
Anschalten von Sonderfunktionen Fernschalter 6981/00 0,10 A - 3.3 Daher muB die Stromaufnahme der
bis max. 250 V~/2 A Zusatzgeréte beachtet werden.
Umschalten von Tlren Tlrumschaltung 6982/00 012A - 2.4.3,244.+34
Lichtsteuerung fur Treppen-, Au3en- Lichtansteuerung 6985/.. 0,10 A - 35
beleuchtung etc. bis max. 250 V~/2 A
Turdffnen Uber frei wahlbare Zahlenkombination | CodeschioBempfanger 6984/..| _ 0,03A | 3.6




2.4.1

Tiirsprechanlage - mithérgesperrt
mit Zusatzgerit 6584/00

Anlagenbeschreibung:

Die Tursprechanlage mit dem Basis-Netzgerét
6573/02, und dem Zusatzgerat 6584/00 ist ein
System, mit dem Sprechverkehr zwischen der
Tare und dem zuletzt angeklingelten Wohntele-
fon moglich ist. Alle anderen Wohntelefone sind
mithor- und mitsprechgesperrt. Das TUrdffnen
ist von allen Wohntelefonen moglich. Die An-
zah! der installierten Wohntelefone mit Mithor-
sperre ist beliebig.

Anlagenfunktion:

- Gegensprechverkehr zur Tur

— mithdrgesperrt

— TUrdffnen

— Rufen von der TUr Uber Alphatonruf

— Rufen von der Etage Uber Tonruf mit
Rufunterscheidung

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkung

B8573/02 | Netzgerat

6584/00 | Zusatzgerat

6630/.. | Wohntelefon beliebige Anzahl maglich

(O} [ Y e

6531/01 | Mithorsperre je Wohntelefon ist 1 Mithor-

sperre erforderlich

6990/00 | Tongenerator 1 | wahlweise auch 6991/00
einsetzbar (nur bei Etagenruf
mit Rufunterscheidung

erforderlich)
57../.. Tlrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muf die Ritto-Portier oder
3000 eine Tlrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.
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n = Anzahl der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe flir die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

ED = Etagendrlicker

TO = Turoffner

* Gerate mit beiiegendem Busstecker verbinden. 66840031




2.4.2 Blockschaltbild . AnschluBplan

Die angegebene Adernzah! bezieht sich auf die Sprech-
Tiirsprechanlage - mithérgesperrt anlage. Bei Zusatzfunktionen muf die jeweilige Schal-
mit Zusatzgerit 6584/00 ¢ tung mit berlcksichtigt werden.

Art.-Nr, Gerat

Anlagenbeschreibung:
Die TUrsprechanlage mit dem Basis-Netzgerét LW
8573/02, und dem Zusatzgeréat 6584/00 ist ein

System, mit dem Sprechverkehr zwischen der
Tare und dem zuletzt angeklingelten Wohntele-
fon moglich ist. Alle anderen Wohntelefone sind
mithorgesperrt. Das Turdffnen ist von allen
Wohntelefonen maoglich.
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Die Anzahl der installierten Wohntelefone mit

Mithérsperre ist beliebig.

Anlagenfunktion:

— Gegensprechverkehr zur Tur

— mithérgesperrt

- Turoffnen

— Rufen von der TUr Uber Summerruf oder
externes Lautewerk

— Rufen von der Etage Uber Alphatonruf
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Anlagenstiickliste:

N —

Art-Nr. | Gerat St. | Bemerkung : o - )
8573/02 | Netzgerat E== 4R TO bauseits
6584/00 | Zusatzgerat [
6630/.. | Wohntelefon
6531/01 | Mithorsperre

SR CY e

beliebige Anzahl méglich H,; g B oy e[ 2]~] [>] 5760/.. Nm

je Wohntelefon ist 1 Mithr © n = Anzahl der Rufadern
sperre erforderlich .

57./.. | Tirstation je nach Anzahl der Wohnun- ﬁeu_ [ K1jK2) K 5752/..
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder |+

3000 eine Turstation mit Eincautau- | Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt ‘
Sprecher gewahit werden. . werden. ~ Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

e

6535/00 | Summer 1 | wahlweise einsetzbar 5 [
6990/00 | Tongenerator 1 | Nur bei Etagenruf erforderlich ¢ Beimehr als einer Lampe fur die Beleuchtung der Tur- - TO = Turéfiner
{wahlweise auch 6991/00) ~ station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/= © LW = LAutewerk, extern

£ Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen. +  ED = Etagendricker * Gerate mit beliegendem Busstecker verbinden. 65840032




2.4.3 Blockschaltbild AnschluBplan
Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-

Tiirsprechanlage - mithdrgesperrt anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
mit N:wNnN@o-.m.n 6584/00 . tung mit beriicksichtigt werden. Art-Nr Gerét
Anlagenbeschreibung:
Die TUrsprechantage mit dem Basis-Netzgerat _ AYAVAVAYAY i
6573/02, dem Ncmmﬁ@mﬁ_ﬁ 6584/00 und der = GBI 6630/.. ,ﬁ
Turumschaltung 6982/00 ist ein System mit =
2 Tlrstationen. Bei mehr als 2 TUren ist fUr je- =
. . . R .. 15 12113116 14
weils weitere 2 TUren eine Turumschaltung I R i 6531/01
6982/00 notwendig. Eine beliebige Anzahl von
Wontelefonen mit Mithdrsperre kann in diesem
System eingesetzt werden. Neben dem Sprech-
verkehr zwischen dem zuletzt angeklingelten : .
Wohntelefon und einer Tuire ist das Turéffnen 6531/01 .
von jedem Wohntelefon mdglich. : —5+(n-1)
Durch das Rufsignal wird die rufende Tir dem ‘ e
_ , , BN 6630/..
System automatisch aufgeschaltet. = .
s 6 : [5] | CTerare) i 6631/01
Anlagenfunktion: = ] !
- Gegensprechverkehr zur Tor =
- mithdrgesperrt
- TOroffnen Spa=
— Wahl der Turstation durch Rufsignal 540 = mﬂm
- Rufen von der TUr Uber Alphatonruf 6630/ a2 -——=
6531/01 ) y 217 6573/02 WWW .
TO 1 n
28] 6584/00 | EE=
2 —— 6+n mﬂm **
_H 2| 6982/00 | EM=
e 6 7
- = = L+ 8] [0 2 [~ 5760/.. o)
Anlagenstiickliste: 6982/00 E== g~ ‘mu_ C]
Art-Nr. | Gerat St. | Bemerkung WEW 2 . K] [KTK3 ~ 5752/ I
8573/02 | Netzgerat 1 6584/00 == — e T0 bauseits
6584/00 | Zusatzgerat 1 Elm= N
6982/00 | Turumschalt. 1 | weitere méglich W W ._.OD G+ _um [L7] _M_ 5760/..
6907/.. | Busverbinder | 1 ‘, E== - \/
6630/.. | Wohntelefon 2 | beliebige Anzahl méglich 73/02 ES== _ K KI[K2 ~ 5752/ i
6531/01 | Mithérsperre 2 |je Wohntelefon ist 1 Mithor- ; 6573/02 == n = Anzahl der Rufadern _“H_ L] h
sperre erforderlich : ) .
6535/00 | Summer T | wahiweise einselzbar . Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt
57./.. | Turstation 1 | o nacn Anzanl der Wohrun- | - Werden. Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.
Ritto-Portier gen muB die Fitto-Portier oder Bei mehr als einer Lampe fiir die Beleuchtung der TUr-
3000 M%mom.%mwmﬂ%_,\wmjﬂfmwﬁ%wﬂm_mc? station solite die Stromversorgung der Klemmen ~/= * Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen. TO = Turdffner ** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden. 65840033




2.4.4

Tiuirsprechanlage - mithdrgesperrt
mit Zusatzgerat 6584/00

Anlagenbeschreibung:

Die TUrsprechanlage mit dem Basis-Netzgerat
6573/02, dem Zusatzgerét 6584/00 und der
TUrumschaltung 6882/00 ist ein System mit

2 Turstationen. Bei mehr als 2 Tiren ist fUr je-
weils weitere 2 TUren eine TUrumschaltung
6982/00 notwendig. Eine beliebige Anzahl von
Wohntelefonen mit Mithorsperre kann in diesem
System eingesetzt werden. Neben dem Sprech-
verkehr zwischen dem zuletzt angeklingelten
Wohntelefon und einer Ture ist das TUr6ffnen
von jedem Wohntelefon maéglich.

Durch das Rufsignal wird die rufende Tur dem
System automatisch aufgeschaltet.

Anlagenfunktion:

- Gegensprechverkehr zur Tar

- mithdrgesperrt

— Turoffnen

Wah! der Tirstation durch Rufsignal

— Rufen von der Tur Uber Summerruf oder
externes Lautewerk

Rufen von der Etage Uber Alphatonruf

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
6584/00 | Zusatzgerat 1
6982/00 | Turumschalt. 1
6907/.. | Busverbinder 1

2

2

weitere mdglich

6630/.. | Wohntelefon
6531/01 | Mithorsperre

beliebige Anzahl maglich

je Wohntelsfon ist 1 Mithor-
sperre erforderlich

6535/00 | Summer 1 | wahlweise einsetzbar

57../.. TUrstation 1 | je nach Anzah! der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt
werden.

Bei mehr als einer Lampe fur die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Gber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan

Art.-Nr. Gerat

ADADD ;
6630/..
BEE 6531/01
Lw
B 6630, | 4f
L \\N ,
LTl B 883101 |k
[3) E 6535/00
N _M_ mw_ 12 - 2]21] [39] mw_ Eg 6573/02
] 28] 9] | | el 6584/00
Ki[kg [Vi[ve] v[#o[ 2] X[21) zi[z7] (e (4] 6982/00
E(m_ [LT] ]~ 5760/..
(K] KK | [~]=] s752/. | ||
ToA_1716
o o] [ HEBE 5760/..
3 Kkl [~ 5752/..

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

TO = Turdffner
LW = Lautewerk, extern
ED = Etagendricker

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden. 65840034



2.5

Interne Telefonanlage mit Tiirsprechverkehr

Anzeigen und Einstellungen an Zusatzgeriten 6585/01
- nicht mithérgesperrt - mit Zusatzgerit 6585/01

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-
Netzgeré&t 6573/02 und dem Zusatzgeréat
©6585/01 ist ein nicht mithérgesperrtes
Gegensprechsystem fiir internen Sprech-
verkehr und dem Sprechverkehr zur Tor.
Durch das im Netzgerat integrierte interne
Rufsignal wird die Turstation bei internen
Gersprach abgeschaltet. Fir das interne
Ru.en missen je nach Teilnehmerzah! im
Wohntelefon Ruftastenbldcke 6632/00
eingesetzt werden. Max. 8 Teilnehmer
und die Turstation sind in einer Anlage
maoglich.

Neben dem Sprechverkehr intern und zur
TOr, dem TUr6ffnen, der elektronischen Ab-
schaltung des TuUrlautsprechers bei inter-
nem Gesprach und dem Rufsignal sind
zusétzliche Funktionen mdglich. Welche
Zusatzgerate am Netzgerat und Zusatz-
module im Wohntelefon in diesem System
eingesetzt werden kénnen, ist aus der
Ubersicht ,Anlagenausbau” zu ersehen.
Teilweise sind daflr zusétzliche Adern not-
wendig, die bei der Installation berlicksich-
tigt werden mussen. Die jeweilige Adern-
zahl ist dem Schaltplan der Zusatzfunktion
zu entnehmen.

Das Basis-Netzgerat 6573/02 hat einen
integrierten Alphatongenerator, dessen
Signal an der Klemme 18 zur Verflgung
steht. Weiterhin ist ein Steckplatz fur einen
2. Tongenerator im Netzgerat vorgesehen.

Hier kann ein Tongenerator zur Rufunter- ﬂmmﬂ%:%w%%m e
scheidung (z. B. Etagenruf) eingesteckt (LED @m_%

werden. Es kann zwischen einem Dauer-

tongenerator 6290/00 und einem Intervall-

tongenerator 6991/00 gewahlt werden.

Das Rufsignal steht an der Klemme 19 an. Lautstarkeregler

Interner Sprechverkehr

Das Netzgeréat hat zwei Sicherungsschub-
laden, in denen je eine Ersatzsicherung in-
tegriert ist. Die grine Schublade tragt die
Sicherungen fUr die Wechselspannungs-
verbraucher (AC), und die weil3e Schub-
lade tragt die Sicherungen fOr die Gleich-
spannung (DC). Nach dem Herausneh-
men kdnnen defekte Sicherungen
gewechselt werden.

Die Montage der Netzgeréte und Zusatz-
geréte erfolgt wie unter Punkt 6 ,Montage
der Geréate" beschrieben.
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Anlagenausbau:

Wohntelefon 6630/.. Funktion Modul / Art.-Nr. beleg-| Schaltung Bemerkung
te TE
— Anwahl von internen Teilnehmern Ruftastenblock 6632/00 2 2.5.1-2.5.9 | Beidem Einsatz von Modulen darf die Summe
. der TE (Teileinheiten) der gewahiten Module
Tasten von Sonderfunktion Tastenblock 6633/00 2 45 den Einbauplatz von 8/9 TE im Wohntelefon
Regelung der Ruflautstérke Ruflautstarkeschalter 1 4.2 nicht Uberschreiten.
6634/00 Bitte den Einbauplatz der Ruftastenbldcke
nbedingt bertcksichtigen.
Rufsignal von der Ttir Summer 6535/00 1 052,254 | Loedngt berucksichtigen _
556 258 FUr zusétzliche Einbauplatze kann die
I Erweiterungseinheit 6631/.. verwendet
Rufabschalter Schalter 6637/00 1 43 werden.
Fernschalten von Sonderfunktionen
max. 8/9 TE (Teileinheiten) Optische Anzeigen LED-Anzeige 6638/00 1 4.4
fOr Module
Elektr. Gongsignal von der TUr 3-Klang-Gong 6540/.. 2 4.6
Netzgerat 6573/02 Funktion Zusatzgerat/ Art.-Nr. Stromaufnahme | Schaltung Bemerkung
AC DC
Interne Wohntelefonanlage Zusatzgerat ZGL 6585/01 | - 0,065A} 251-259 Der Bus-Ausgang des Netzgerates
. i . . . darf nicht Gber seine maximale
Zweiter Gespréachskreis zur Tur Einliegerzusatz 6580/00 - 022A | 255-258 | Stromabgabe belastet werden.
+3.1 Daher muB die Stromaufnahme der
, o . ) Zusatzgeréate beachtet werden.
Automatisches Tardffnen durch Turbffnerautomatik - 0,06 A | 32
Klingelsignal 6586/00
Anschalten von Sonderfunktionen Fernschalter 6981/00 0,10A 1} - 3.3
Umschalten von Turen Turumschaltung 8982/00 | 0,12 A - 253,254,
2.5.7, 2.5.8+
3.4
Lichtsteuerung fur Treppen-, AuBen- Lichtansteuerung 010A | - 3.5
beleuchtung etc. bis max. 250 V~/2 A 6985/..
Turdffnen Ober frei wahlbare CodeschioBempfanger _ 0,03A | 36
Zahlenkombination 6984/..




2.5.1

Interne Telefonanlage - nicht mithér-
gesperrt - mit Zusatzgerit 6585/01

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01

st ein nicht mithdrgesperrtes Gegensprech-
system flr internen Sprechverkehr und zur T(r-
station. Mit dem internen Ruf wird die TUrstation
automatisch abgeschaltet. Das TUr6ffnen ist von
allen Wohntelefonen maglich.

Die Anlage kann mit max. 8 Wohntelefonen
bestlickt sein.

Bei mehr als 8 Wohntelefonen ist pro
Wohntelefon eine Erweiterungseinheit 6631/..
erforderlich.

Anlagenfunktion:

Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf
Gegensprechverkehr intern
Gegensprechverkehr zur TUr

Turabschaltung bei internem Sprechverkehr
TUr6ffnen

Rufen von der TUr Uber Tonruf mit
Rufunterscheidung zu max. 8 Wohntelefonen
(siche Kapitel 7)

|

Anlagenstiickliste:
Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
6990/00 | Tongenerator 1 | wahlweise auch 6991/00
einsetzbar
6585/01 | Zusatzgerat 1
6630/.. | Wohntelefon 2 | max. 8 Wohntelefone
einsetzbar
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9
57./.. Tlrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muf die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech- :
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal- :
tung mit berticksichtigt werden. :

AnschluBplan

Bei mehr als 2 Teilnehmern ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.
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m = Anzahl der Adern fUr internen Ruf
(= Anzahl der Teilnehmer)

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt
werden.

[1g]

1

Art.-Nr.

Gerét

ZU max.
8 Wohntelefonen
6630/..®

6630/..

6632/00

6630/..

6632/00

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

6585/01
T0

5760/..

5751/.

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tiir-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

TO = Turdfner

@ siehe Kapite! 7

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
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2.5.2

Interne Telefonanlage - nicht mithér-
gesperrt - mit Zusatzgerat 6585/01

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01

ist ein nicht mithorgesperrtes Gegensprech-
system fUr internen Sprechverkehr und zur TUr-
station. Mit dem internen Ruf wird die TUrstation
automatisch abgeschaltet. Das Turdffnen ist von
allen Wohntelefonen moglich.

Die Anlage kann mit max. 8 Wohntelefonen
bestlckt sein.

Bei mehr als 8 Wohntelefonen ist pro
Wohntelefon eine Erweiterungseinheit 6631/. .
erforderlich.

Anlagenfunktion: :
Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf
Gegensprechverkehr intern
Gegensprechverkehr zur TUr
TOrabschaltung bei internem Sprechverkehr
TOroffnen

Rufen von der TUr dber Summerruf

oder externes Lautewerk

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkung ,
6573/02 | Netzgerat 1 :
6585/01 | Zusatzgerét 1

6630/.. | Wohntelefon 2 | max. 8 Wohntelefone

einsetzbar

6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9

6535/00 | Summer 1 | max. 3 pro Anlage :

57./.. | Turstation 1 | je nach Anzah! der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder | &
3000 eine Turstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatziunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berticksichtigt werden.

6632/00
6535/00

TOCN

o
o
>
3
N

m = Anzahl der Adern fUr internen Ruf
= Anzahl der Teilnehmer)

—

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe flUr die Beleuchtung der T{r-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgeréat erfolgen.

AnschluBplan

Bei mehr als 2 Teilnehmern ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.

Art.-Nr.

11]12]13]16[51]52 6630/..

6632/00

(K 1] 28]4]

alt. LW
' (extern)

6535/..
_
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K1 2118|114 6632/00
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Als Rufsignal von der TUr kdnnen max. 3 Summermodule oder
ein externes LAutewerk eingesetzt werden.

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden,

5760/..

5751/..

TO = Turdfner

LW = Lautewerk, extern * Gerdte mit beiliegendem Busstecker verbinden.

]

AT anuwaaan

o=t

bauseits

|

Wi A

65850042.HP




2.5.3

interne Telefonanlage - nicht mithor
gesperrt - mit Zusatzgerit 6585/01

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerét 6573/02 und dem Zusatzgeréat 6585/01

ist ein nicht mithérgesperrtes Gegensprech-
system fUr internen Sprechverkehr und zur TUr-
station. Mit dem internen Ruf wird die TUrstation
automatisch abgeschaltet. Das TUrdffnen ist von
allen Wohntelefonen méglich.

Der Einsatz von einer TUrumschaltung 6982/00
ermdglicht den AnschluB von 2 Tirstationen.
Bei mehr als 2 Tiren ist fir jeweils weitere

2 Turen eine TUrumschaltung 6982/00 notwen-
dig. Die Anlage kann mit max. 8 Wohntele-
fonen bestickt sein.

Bei mehr als 8 Wohntelefonen ist pro <<oj:6_9ﬂo:,

eine Erweiterungseinheit 6631/. . erforderlich.

Anlagenfunktion:

Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf
Gegensprechverkehr intern
Gegensprechverkehr zur TOr

Wahl der TUrstation durch Rufsignal

Rufen von der Tur Uber Tonruf mit Ruf-
unterscheidung zu max. 8 Wohntelefonen
(sieche Kapitel 7)

TUrabschaltung bei internem Sprechverkehr
TUr6ffnen

|

i

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung

6573/02 | Netzgerat 1

6990/00 | Tongenerator 1 | wahlweise auch 6891/00
einsetzbar

6585/01 | Zusatzgerat 1

6630/.. | Wohntelefon 2 | max. 8 Wohntelefone
méglich

6982/00 |Tdrumschaltung | 1 | weitere méglich
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9

57./.. Tlrstation 2 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahit werden.

6907/00 | Bus-Verbinder 1

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berlcksichtigt werden.
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werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der T{r-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerat erfolgen.

AnschluBplan

Bei mehr als 2 Teiinehmern ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.
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Anstelle 8630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

TO = Turdfner @ giehe Kapitel 7
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* Geréte mit beiliegendem Busstecker verbinden.

** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden.
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2.5.4

interne Telefonanlage -~ nicht mithor-
gesperrt - mit Zusatzgerat 6585/01

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01
ist ein nicht mithdrgesperrtes Gegensprech-

system fur internen Sprechverkehr und zur TUr-
station. Mit dem internen Ruf wird die TUrstation
automatisch abgeschaltet. Das Turdffnen ist von

allen Wohntelefonen mdglich.

Der Einsatz von einer TUrumschaltung 6982/00

ermdglicht den Anschiu3 von 2 TUrstationen.
Bei mehr als 2 Turen ist flr jeweils weitere

2 Turen eine TUrumschaltung 63982/00 notwen-

dig. Die Anlage kann mit max. 8 Wohntele-

fonen bestlckt sein.

Bei mehr als 8 Wohntelefonen ist pro Wohn-
telefon eine Erweiterungseinheit 6631/..
erforderlich.

Anlagenfunktion:

Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf
Gegensprechverkehr intern
Gegensprechverkehr zur Tur

— Wahl der Turstation durch Rufsignal

Rufen von der TUr Uber Summerruf

oder externes Lautewerk

TOrabschaltung bei internem Sprechverkehr

— Toroffnen
Anlagenstiickliste:
Art.-Nr. | Geréat St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
6585/01 | Zusatzgeréat 1
6630/.. | Wohntelefon 2 | max. 8 Wohntelefone
einsetzbar
6982/00 | Turumschaltung | 1 | weitere moglich
6535/00 |Summer 1 | max. 3 pro Anlage
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9
57../.. Turstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muf3 die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahit werden.
6907/00 | Bus-Verbinder 1

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen mun die jeweilige Schal-
tung mit berlcksichtigt werden.
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m = Anzahl der Adern fUr internen Ruf
(= Anzahl der Teilnehmer)

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe fur die Beleuchtung der TOr-
station solite die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgeréat erfolgen.

AnschluBplan
Bei mehr als 2 Teilnehmem ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.

Art.-Nr.
JAYAYAY
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4L T2Tie[xT] 6632/00
Lw altern. LW
fav (extern)
3 (9 6535/..
m‘w_ HEELEE 6630/..
4] 1] 2 [18]KT 6632/00
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[8[6] | [+] [2[ie[ief2 / 6585/01
VV
[k YTZ] | [21]z2[Y1] [ve[41]XT4o 6982/00
ﬁm 2] 57601..
[K] 5751/..
TO
RET-12 [ 57607..
I3, 5751/..
Als Rufsignal von der Tar kdnnen max. 3 Summermodule oder
ein externes LAutewerk eingesetzt werden.
Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.
TO = Turdfiner * Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

LW = Lautewerk, extern

** Gerste mit Busverbinder 6907/00 verbinden.

bauseits

I

[0

U

HIIREENT AR
[ O

T

IIHIIIIIIIIi
(I s

A

65850044.HP



2.5.5

interne Telefonanlage - nicht mithér-
gesperrt - mit Zusatzgeriit 6585/01
und 6580/00

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerdt 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01

ist ein nicht mithérgesperrtes Gegensprech-
system flr internen Sprechverkehr und zur TUr-
station. Mit dem internen Ruf wird die Tirstation
automatisch abgeschaltet. Das TUrdffnen ist von
allen Wohntelefonen maglich.

In Verbindung mit dem Einliegerzusatz 6580/00
ist eine Zweikreisanlage maéglich.

Der zweite Gesprachskreis Uber den Einlieger-
zusatz kann mit einem oder mehreren Wohnte-
lefonen beschaltet sein (siehe hierzu Punkt 3.1).

Anlagenfunktion:

— Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf

— Gegensprechverkehr intern

— Gegensprechverkehr zur Tlr

— Turabschaltung bel internem Sprechverkehr

— Zweiter Gesprachskreis zur Tlr

— Ruf von der Tir Gber Tonruf mit Rufunter-
scheidung

— Tur6ffnen von jedem Wohntelefon

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Geréat St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
6990/00 | Tongenerator 1 | wahlweise auch 6991/00
einsetzbar
6585/01 | Zusatzgeréat 1
6580/00 | Einliegerzusatz | 1
6630/.. | Wohntelsfon 4 | max. 8 Wohntelefone bei der
internen Telefonaniage und
eine beliebige Anzahi Uber
den Einliegerzusatz méglich
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9
57./.. Tlrstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.
6907/00 | Bus-Verbinder 1

TR S

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit berlcksichtigt werden.
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m = Anzahl der Teilnehmer der internen Anlage
n = Anzahl der Rufademn

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt
werden.

Bei mehr als einer Lampe fiir die Beleuchtung der Tur-
station solite die Stromversorgung der Kiemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

AnschluBplan

Bei mehr als 2 Teinehmem ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.

ZU max.
Loo 8 Wohntelefonen
[14] 51[52]11] 12]13] 76 6630/. . @&
[14] 1] 2]18} xH_
T [
Euu 12[13] 16 mm
[14] [s1[s2[11]12[13]76]
1] 1] 28 [
[1]=2[1] [2[73]18]14]
__._z_ T_s_s_a_:_ [+12] _H.m_‘l(.m_
18[52] | [6]72[?3] 6] +]
<]6]2] _mm_ ] 2] | [12[%3]e
@ +| 86 mm E T

[

76

Art.-Nr.

6630/..

6632/00

2. Gespréachs-
kreis

6630/..

6630/..

£6632/00

2. Gespréchs-
kreis

6630/..

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

6585/01

6580/00
A 1106

5760/..

5753/..

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

TO = Turdtner

® siehe Kapitel 7

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
** Gerate mit Busverbinder 6207/00 verbinden.
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2.5.6

Interne Telefonanlage - nicht mithor-
gesperrt - mit Zusatzgerit 6585/01
und 6580/00

Anlagenbeschreibung:
Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01 =
ist ein nicht mithdrgesperrtes Gegensprech-
system fUr internen Sprechverkehr und zur TUr-
station. Mit dem internen Ruf wird die TUrstation
automatisch abgeschaltet. Das Tur&ffnen ist von
allen Wohntelefonen moglich.

In Verbindung mit dem Einliegerzusatz 6580/00
ist eine Zweikreisanlage moglich.

Der zweite Gesprachskreis Uber den Einlieger-
zusatz kann mit einem oder mehreren Wohn-
telefonen beschaltet sein (siehe hierzu Punkt 3.1). .

Anlagenfunktion:

- Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf
Gegensprechverkehr intern ,”
Gegensprechverkehr zur TUr
- TUrabschaltung bei internem Sprechverkehr &
— Zweiter Gesprachskreis zur Tur m
- Rufen von der Tur Gber Summerruf
oder externes L&utewerk 4
TUréffnen von jedem Wohntelefon :
— Etagenruf Uber Tonruf mit Rufunterscheidung

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB3 die jeweilige Schal-
tung mit berticksichtigt werden.

)60 66090000

0 G66aoe000

Lo &

6630/.. 6

6632/00 6535/00
6535/00 | 1
6580/00 5+(n-1) 1
658501 —
mﬂm L | \\m
S= | I

mmm 5en |
N I

= 5 TOO™

m = Anzahl der Teilnehmer der internen Anlage
n = Anzahl der Rufadern

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt
werden.

Anlagenstiickliste:
Art.-Nr. | Gerét St. | Bemerkung
6573/02 | Netzgerat 1
6685/01 | Zusatzgeréat 1
6580/00 | Einliegerzusatz | 1
6630/.. | Wohntetefon 4 | max. 8 Wohntelefone bei der
internen Telefonanlage und
eine beliebige Anzah! Uber
den Einliegerzusatz moglich
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9
6990/00 | Tongenerator 1 | nur bei Etagenruf erforderlich
(wahlweise 8991/00)
6535/00 | Summer 3 | hierflr auch seperates |_dute-
werk verwendbar.
57../.. Turstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-
sprecher gew&hit werden.
6907/00 | Bus-Verbinder 1

Bei mehr als einer Lampe fur die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=

(Uiber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

¢

TO = Turéfner

lam +To2]~] B

AnschluBplan

Bei mehr als 2 Teiinehmern ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.
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Anstelle 630/.. kann auch 8530/.. eingesetzt werden.

Achtung: Als Rufsignal von der Turstation
durfen max. 3 Summer 8535/00 oder 1 Separates
Lautewerk 8V~/1A verwendet werden (siehe Kapitel 7).

Art.-Nr.

=

alt.

6630/..
6632/00

O]
6630/..

6535/00
alt. LW
(extern)

6630/..
65635/00
6632/00

®

6630/..
65635/00

65673/02
6991/00
6990/00
6585/01

6580/00

5760/..
70

5753/..

® =2 Gespréchskreis

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden.

LW = Lautewerk, extern
ED = Etagendriicker
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2.5.7

Interne Telefonanlage - nicht mithor-
gesperrt - mit Zusatzgerat 6585/01
und 6580/00

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerdt 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01
ist ein nicht mithérgesperrtes Gegensprech-
system flr internen Sprechverkehr und zur Tur-
station. Mit dem internen Ruf wird die TUrstation

automatisch abgeschaltet. Das Turdfinen ist von

alle » Wohntelefonen moglich.

In Verbindung mit dem Einliegerzusatz 6580/00
ist eine Zweikreisanlage maglich.

Der zweite Gesprachskreis Uber den Einlieger-
zusatz kann mit einem oder mehreren Wohnte-
lefonen beschaltet sein (siehe hierzu Punkt 3.1).
Der Einsatz von einer TUrumschaltung 6982/00
ermoglicht den Anschiuf3 von 2 Turstationen.
Bei mehr als 2 Taren ist fUr jeweils weitere 2 TU-
ren eine Turumschaltung 6982/00 notwendig.

Anlagenfunktion:

— Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf

— Gegensprechverkehr intern

— Gegensprechverkehr zur Tlr

— Tulrabschaltung bei internem Sprechverkehr

— Zweiter Gesprachskreis zur Tlr

-~ Wahl der Turstation durch Rufsignal

— Ruf von der Tar Gber Tonruf mit Rufunter-
scheidung

- TUr6ffnen von jedem Wohntelefon

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Geréat St. | Bemerkung

6573/02 | Netzgerat 1

B6990/00 | Tongenerator 1 | wahlweise auch 6991/00
6585/01 | Zusatzgerat 1

6580/00 | Einliegerzusatz | 1

6982/00 | Turumschaltung | 1

6630/.. | Wohntelefon 4 | max. 8 Wohntelefone bei der

internen Telefonaniage und
eine beliebige Anzah! Uber
den Einliegerzusatz méglich

6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9
57../.. Turstation 2 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.
6907/00 | Bus-Verbinder 1

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-

anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.
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4+(n-1)1

6982/00
6585/01 7"
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

S

-

fidnoonog

]k

ﬁ 4+4(n-3)
B+m | w
6+m i s
6+m W 44(n-D)
6630/ e
@®

werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tar-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgeréat erfolgen.

AnschluBplan

Bei mehr als 2 Teilnehmern ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden,

@& zu max. 8 Wohntelefonen 6630/.. {siehe Kapitel 7)

@ = 2. Gespréchskreis
TO = Turdffner

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Art.-Nr.

Gerét

6630/..

6632/00

6630/..

®

6630/ ..
6632/00

®

6630/..
6573/02
6990/00
alternativ
6991/00
6585/01
6580/00

6982/00
5760/..

5753/..

5760/..

5753/..
7O

** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden.
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2.5.8

Interne Telefonanlage - nicht mithér-
gesperrt - mit Zusatzgerit 6585/01
und 6580/00

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerat 6573/02 und dem Zusatzgerat 6585/01
ist ein nicht mithérgesperrtes Gegensprech-
system fUr internen Sprechverkehr und zur TUr-
station. Mit dem internen Ruf wird die Tirstation
automatisch abgeschaltet. Das Turdffnen ist von
allen Wohntelefonen aus moglich.

In Verbindung mit dem Einliegerzusatz 6580/00
ist eine Zweikreisanlage maoglich. Der zweite
Gespréachskreis Uber den Einliegerzusatz kann
mit einem oder mehreren Wohntelefonen
beschaltet sein (siehe hierzu Punkt 3.1).

Der Einsatz von einer Turumschaltung 6982/00
ermoglicht den Anschiuf3 von 2 Tdrstationen.
Bei mehr als 2 Tlren ist flr jeweils weitere 2 TU-
ren eine Tlrumschaltung 6982/00 notwendig.

Anlagenfunktion:
— Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf
— Gegensprechverkehr intern
— Gegensprechverkehr zur Tur
— Tirabschaltung bei internem Sprechverkehr
— Zweiter Gesprachskreis zur TUr
— Wahl der TUrstation durch Rufsignal
— Rufen von der TUr Uber Summerruf
oder externes Lautewerk
— Turofinen von jedem Wohntelefon
— Etagenruf Uber Tonruf mit Rufunterscheidung

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung

6573/02 | Netzgerat 1

6990/00 | Tongenerator 1 | nur bei Etagenruf erforderlich
(wahlweise 6391/00)

6585/01 | Zusatzgeréat

6580/00 | Einliegerzusatz

al=]|= =

6982/00 | Thrumschaltung mehrere méglich

6630/.. | Wohntelefon max. 8 Wohntelefone bei der
internen Telefonanlage und
eine beliebige Anzahl Uber
den Einliegerzusatz méglich

6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.5.9

6535/00 | Summer 3 | hierfUr auch sep. Laute-
werk verwendbar.
57../.. Tlrstation 2 1 je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier cder
3000 eine TUrstation mit Einbaulaut-

sprecher gewahlt werden.

6907/00 | Bus-Verbinder 1

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzah! bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muf3 die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.

jrnfiod

6632/00
6535/00

6536/00
5+(n-1) 1

(o)
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Bei mehr als einer Lampe fUr die Beleuchtung der Tur-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

=l

AnschluB8plan

Bei mehr als 2 Teilnehmern ist die Verdrahtung des
internen Rufes nach Schaltplan 2.5.9 vorzunehmen.
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Ly

[

RS

Achtung: Als Rufsignal von der Tirstation dirfen
max. 3 Summer 6535/00 oder 1 separates Lautewerk 8V~/1A
verwendet werden (siehe Kapitel 7).

@ = 2. Gesprachskreis

TO = Turdffner
LW = Lautewerk, extern
ED = Etagendricker
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—

Art.-Nr.

6630/..

6632/00

@

6630/. .
6535/00

aftern. LW
(extern)
6535/00

6630/..

6632/00

®

6630/..
6535/00

6990/00
6573/02

.6991/00

©65685/01

6580/00
£982/00

5760/..

5753/..

5760/..

5753/..

TO

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden.
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2.5.9

Interne Telefonanlage -
Rufverdrahtung bei bis
zu 8 Teilnehmern

Je Teilnehmer ist eine Rufader erforder-
lich. Bei weniger als 8 Teilnehmern
verringert sich die Anzahl der Rufadern
entsprechend.

Die erforderliche Anzahl der Ruftasten-
blécke 6632/00 pro Teilnehmer wird wie
folgt ermittelt:

Anzah! der Teilnehmer/2

(Gerade aufgerundete Zahlen verwenden).
Die Ubrige Verdrahtung gemaB jeweiligem
Anschlu3plan.

Anstelle 8630/.. kann auch 6530/.. eingesstzt

werden.

Bei Rufsignalisierung von der TUr Uber
die Klemme K1 mussen die gestrichelt
gezeichneten Verbindungen ver-
drahtet werden.

Vom Zusatzgerét
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| | f i J | | ]
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2.6

Interne Telefonanlage mit Tiirsprechverkehr - mithérgesperrt -
mit Zusatzgerat 6585/01 und 6584/00

dem Sprechverkehr zur TUr. Durch das im Netz-
gerat integrierte interne Rufsignal wird die Tr-

zaht im Wohntelefon Ruftastenbldcke 6632/00
eingesetzt werden. Max. 6 Teilnehmer und die

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-

Anzeigen und Einstellungen am Zusatzgeréat
gerat 6573/02 und den Zusatzgeréten 6585/01

6585/01 sowie weitere Informationen siehe

und 6584/00 ist ein mithérgesperrtes Gegen- station bet internem Gesprach abgeschaltet. Turstation sind in einer Anlage mdglich. Kapitel 2.5
sprechsystem flir internen Sprechverkehr und Fur das interne Rufen missen je nach Teilnehmer-
Anlagenausbau:
Wohntelefon 6630/.. Funktion Modul / Art.-Nr. cm_m_m- Schaltung Bemerkung
teT
Anwahl von internen Teilnehmern Ruftastenblock 6632/00 2 2.6.1-26.3| Beidem Einsatz von Modulen darf die
Summe der TE (Teileinheiten) der
Regelung der Ruflautstérke Ruflautstarkeschalter 1 4.2 gewahlten Module den Einbauplatz von
6634/00 8/9 TE im Wohntelefon nicht {iberschreiten.
Rufsignal von der Tir Summer 6535/00 1 2.6.2 Bitte den Einbauplatz der Ruftasten-
bitcke unbedingt berlicksichtigen.
Wcﬁmcmo:m_ﬂmﬂ S . Schalter 6637/00 1 4.3 Fir zuséatzliche Einbauplatze kann die Er-
ernschalten von Sonderfunktionen weiterungseinheit 6631/.. verwendet werden.
. j - . 1 4.4
Optische Anzeigen LED-Anzeige 6638/00 Achtung:
Elektr. Gongsignal von der Tar 3-Klang-Gong 6540/.. 2 4.6 Die Mithdrsperre 6531/01 muB direkt Uber
dem Grundmodul des Wohntelefons ein-
max. 8/9 TE (Teilsinheiten) Mithérsperren Mithérsperre 6531/01 2 4.7 geschnappt werden!
fur Module
Tasten von Sonderfunktionen Tastenblock 6633/00 2 4.5
Netzgerit 6573/02 Funktion Zusatzgerat/ Art.-Nr. Stromaufnahme | Schaltung Bemerkung
AC DC
Interne Wohntelefonanlage Zusatzgerat ZGl 6585/01 0,066 A 2.6.1-
e s Der Bus-Al 5
Mithrsperren Zusatzgerat ZGM 6584/00 0,01 A} - 2.6.3 Qm_m :,com:ﬁ %me MM%%MJ_%MM_M&%
. . . : Stromabgabe bel .
Autom. Tirfinen durch Kiingelsignal | Trsfinerautomatik 6586/00| — | 0,06A | 8.2 B e werden.
Anschalten von Sonderfunktionen Fernschalter 6981/00 0,10A | - 3.3 Zusatzgeréte beachtet werden.
Umschalten von Tiren Tarumschaltung 6982/00 0,12A} - 3.4
Lichtsteuerung far Treppen-, AuBen- Lichtansteuerung 0,10A| - 3.5
beleuchtung etc. bis max. 250 V~/2 A | 6985/..
Turdffnen Uber frei wahib. Zahlenkombination] CodeschloBempféanger 6984/.. | - 0,03A | 38
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2.6.1

interne Telefonanlage - mithor-
gesperrt - mit Zusatzgerit 6585/01
und 6584/00

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
gerét 6573/02 und den Zusatzgeraten 6585/01
und 6584/00 ist ein mithdrgesperrtes Gegen-
sprechsystem flir internen Sprechverkehr und
zur TUrstation. Mit dem internen Ruf wird die
Tlrstationautomatisch abgeschaltet. Das Tur-
&ffnen ist von allen Wohntelefonen moglich.

Die Anlage kann mit max. 6 Wohntelefonen
bestlckt sein.

Bei mehr als 6 Wohntelefonen ist pro
Wohntelefon eine Erweiterungseinheit
6631/.. erforderlich.

Anlagenfunktion:

— Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf

— Gegensprechverkehr intern

— Gegensprechverkehr zur Tir

— mithérgesperrt

- Turabschaltung bel internem Sprechverkehr

— Turdffnen

— Rufen von der Tur Gber Tonruf mit Ruf-
unterscheidung zu max. 3 Wohntelefonen
8630/..

Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Geréat St. | Bemerkung

6573/02 | Netzgerat 1

6990/00 | Tongenerator 1 | wahlweise auch 6991/00
einsetzbar

6584/00 | Zusatzgeréat 1 1 ZGM

6585/01 | Zusatzgerat 1 1zG

6630/.. | Wohntelefon 2 | max. 6 Wohntelefone
einsetzbar

6531/01 | Mithérsperre 2 | je Wohntelefon 1x
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.6.3
57../.. | Turstation 1 | je nach Anzahl der Wohnun-
Ritto-Portier gen muB die Ritto-Portier oder
3000 eine Turstation mit Einbaulaut-
sprecher gewahlt werden.
6907/00 | Bus-Verbinder 1

i

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muf die jeweilige Schal-
tung mit bertcksichtigt werden.

= 74+m
6630/. .
6531/01

6531/01 7
6584/00

N+t

TOCIN

m = Anzahl der Adern fUr internen Ruf
{Anzahl der Teilnehmer)

Anstelle 6630/.. kann auch 8530/.. eingesetzt
werden.

Bei mehr als einer Lampe flr die Beleuchtung der Tr-
station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/=
Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen.

AnschiuBplan

Bei mehr als 2 Teilnehmern ist die Verdrahtung

des internen Rufes nach Schaltplan 2.6.3 vorzunehmen.
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Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

@& max. 3 Wohntelefone 6630/.. mit 6531/01 kdnnen

gleichzeitig Uber 1 Klingeltaste gerufen werden.
TO = Turdffner

Art.-Nr.

6630/..
6632/00

6531/01

6630/..

6632/00

6531/01

6584/00
6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

6585/01

5760/..

5751/..
TO

i

T

A

g

%

*
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bauseits -

* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
** Gerste mit Busverbinder 6907/00 verbinden,




2.6.2 ¢ Blockschaltbild AnschluB3plan
Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech- Bei mehr als 2 Teilnehmern ist die Verdrahtung
- mithé anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schal- . desinternen Rufes nach Schaltplan 2.6.3 vorzunehmen.
Interne .—.m_Oa.o nanlage _m.._n—..cqr tung mit berlcksichtigt werden. :
ummum_,_alB_ﬁNnmmuuuoBﬁmmwm\o._

‘ B BIEd [2l1a[ie[e e630r. | |
7+m Lo
[KT1T2T8[14] 6632/00 | 14
, N )
: (14 [+] | [12[13]7¢] [75] 6531/01 am\@ﬂx <

—— 74m : Lw altern. LW{ bauseits
: %) {extern)

J
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Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Basis-Netz-
geradt 6573/02 und den Zusatzgeraten 6584/00
und 6585/01 ist ein mithdrgesperrtes Gegen-
sprechsystem flr internen Sprechverkehr und
zur Tdrstation. Mit dem internen Ruf wird die
Tarstation automatisch abgeschaltet. Das TUr-
offnen ist von allen Wohntelefonen méglich. 6632/00

Die Anlage kann mit max. 6 Wohntelefonen . 6531/01
bestlckt sein.

1003

Bei mehr als 6 Wohntelefonen ist pro
Wohntelefon eine Erweiterungseinheit
6631/.. erforderlich.

o6 opoaooong

J— Ml [13] [15] 6536/00 |

Anlagenfunktion:

Selektiver interner Ruf mit Alphatonruf ,

- Gegensprechverkehr intern @@wo\ , .

Gegensprechverkehr zur TUr : 6632/00 T . Kij1]2 @% 6632/00
| [+]

!

(1] [51]52] 12[13]14]16]  6630/..

12
13
14
16

— mithérgesperrt , £65635/00

Tlrabschaltung bei internem Sprechverkehr 6531/01 2
— Tor6ffnen 6585/01

Rufen von der Tur Uber Summerruf 6584/00
oder externes Lautewerk

12[13] 18] _@ 6531/01

i

13 | [2eie[Te] [+] 6584/00

S= I [N | [T 2] 7RG B]  esta02 | EEE

= = 2 vy ==,

— TOCN i) |[3] [eaeps - 6585/01 mﬂw
Anlagenstiickliste: SHl= A 1 710 bauseits
Art.-Nr. 4 St. | Bemerk .

1. | Gerdt _ emerkung _m_ " __.._1_@_ _ m_e_u._ 5760/ —
6573/02 | Netzgerat 1 — 7 . i
6584/00 | Zusatzgeréat 1 | ZGM
6585/01 | Zusatzgerét 117Gl _ . :

m = Anzahl der Adern fur internen Ruf 5850053, K ~ ][k
6630/.. | Wohntelefon 2 | max. 6 Wohntelefone - Toi ¢ 05BO00SSHP _H.H_ _|1_|u..|_|L 5751/..
cinsotabar (= Anzahl der Teilnehmer) _
- Achtung: Als Rufsignal von der TUrstation dirfen
6531/01 | Mithdrsperre 2 | je Wohntelefon 1x - max. 3 Summer 6535/00 oder 1 separates Lautewerk 8 V~/1A
- . , “ verwendet werden (siehe Kapitel 7).
6632/00 | Ruftastenblock | 2 | siehe hierzu Schaltplan 2.6.3 ¢ Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. ®_3©®m®ﬁNﬁ ( p ) .
57../.. |Turstation 5 | je nach Anzahl der Wohnun- werden Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.
itto-Porti B die Ritto-Porti WOIUGH : ..
wmww Porter m_ﬂw ﬂwamm_mo:_ %: %:%mm__n%ﬂ ‘ @ max. 3 Wohntelefone 6630/.. mit 6531/01 konnen
sprecher gewahlt werden. Bei mehr als einer Lampe flir die Beleuchtung der Ev gleichzeitig tber 1 Klingeltaste gerufen werden.
6907700 | Bus-verbinder | 1 station sollte die Stromversorgung der Klemmen ~/= TO = Tiwrdfner * Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Uber eine getrennte Leitung vom Netzgerét erfolgen. LW = Lautewerk, extern ** Gerate mit Busverbinder 6907/00 verbinden,



2.6.3

Rufverdrahtung bei bis zu 6
Teilnehmern

Anlagenbeschreibung:

Je Teilnehmer ist eine Rufader erforderlich.
Bei weniger als 6 Teilnehmern verringert
sich die Anzahl der Rufadern entsprechend.

Die erforderliche Anzahl der Ruftasten-
blécke 6632/00 pro Teiinehmer wird wie
folgt ermittelt:

Anzahl der Teilnehmer/2

(Gerade aufgerundete Zahlen verwenden).
Die Ubrige Verdrahtung gemaB jeweiligen
AnschluBplan.

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt

werden.

Vom Zusatzgerat
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6585/01 (Klemme 18) K 1Ky 1K1} 1K1 1K1y 1K
) | | i | N
i ] ] ] ] il
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Teilnehmer 1-2 114 VR \R. HM 14y A 14)
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S T - G B G i G R 2 "G B>
41 1 1 1 1 1t
Ruftastenblocke flir 12] 12 12 2 2 2y
Teilnehmer 3-4 V Alb r VR kw!! M VM VM
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11 1] 1] | 1] 1] 1]
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I 12 1771 12 T2 12 1171 12 I 12 1771 12
< i ] " T i
65850063.HP .ﬁm._jm33®1 .ﬂozzwj:gmﬁ ,ﬂw__JMJBQ\ ._|®=3M339 4®__3M33®w .ﬂm__smjﬁjmﬂ
6630/.. 6630/.. 6630/.. 6630/.. 6630/.. 6630/..
6531/01 6531/01 6531/01 6531/01 6531/01 6531/01
Art.-Nr. [1-3 x 6632/00 1-3 x 6632/00 2-3 x 6632/00 2-3 x 6632/00 3 x 6632/00 3 x 6632/00

Geréat
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2.7

Interne Wohntelefonanlage - nicht mithérgesperrt -
mit Klingeltrafo 6476/00 und 1S-Modul 6545/00

Die interne Telefonanlage mit dem IS-
Modul 6545/00 und dem Klingeltrafo
8476/00 ist ein nicht mithdrgesperrtes
Gegensprechsystem flr internen Sprech-
verkehr. In der Anlage ist kein Netzgeréat
mit Bus-Ausgang vorhanden, so daf3 der
Einsatz von Zusatzgeraten nicht méglich
ist. Ein Anlagenausbau ist nur am Wohn-
telefon mit Zusatzmodulen mdaglich.
Welche Module in diesem System eingesetzt
werden kénnen, ist aus der Ubersicht
LAnlagenausbau® zu ersehen.

Anlagenausbau:

Das IS-Modul 6545/00 ist nur einmal in
der Anlage notwendig und wird im

1. Wohntelefon eingesetzt. Die Spannungs-
versorgung erfolgt Uber einen Klingeltrafo
6476/00 mit 8 Volt Wechselspannung
oder Uber eine vorhandene Gleichspan-
nungsversorgung von 12 — 24 V. Die
gesamte Elektronik mit AC/ DC-Wandler,
regelbarem Verstérker, elektronischem
Alphatongenerator und Serviceanzeige ist
im 1S-Modul integriert.

Durch den Einbau von Tastenblécken
6633/00 ist die Anlage bis max. 5 Wohn-
telefone ausbaufahig. In jedem Wohntelefon
kénnen unter Ber{icksichtigung des jeweili-
gen Einbauplatzes zusétzliche Module einge-
setzt werden. Teilweise sind daflir zuséatzliche
Adern erforderlich, die bei der Installation
berlcksichtigt werden miissen.

Die jeweilige Adernzahl kann dem ent-
sprechenden Schaltplan entnommen
werden.

Funktionsanzeige Lautstarke-
Sprechverkehr regler
(LED rot)

Wohntelefon 6630/.. Funktion Modul / Art.-Nr. beleg-| Schaltung Bemerkung
te TE
Elektronik fir Sprechverkehr, Alphaton- [S-Modul 68545/00 5 2.7.1+2.7.2| Beidem Einsatz von Modulen darf die Summe
R ruf (nur im 1. Wohntelefon) der TE (Teileinheiten) der gewahiten Module
# — den Einbauplatz von 8/9 TE im Wohntelefon
= Anwahl von Teilnehmern Tastenblock 6633/00 2 4.5 nicht Uberschreiten.
M Rufabschalter Schalter 6637/00 1 4.3 FUr zusatzliche m_jUQCU_mﬂNm kann die Er-
= Fernschalten von Sonderfunktionen weiterungseinheit 6631/.. verwendet werden.
" Optische Anzeigen LED-Anzeige 6638/00 1

max. 8/9 TE (Teileinheiten)
fir Module




2.74 . Blockschaltbild - AnschluBSplan
. Die angegebene Adernzahi bezieht sich auf die Sprech- &

_S.nmﬂ:mEO?:_no_quSN:_Ncml u mz_mmm.Wm_NcmwMNE:E_o:mzBC_WQ_m_.ms\Q__@owo:m_-
nicht mithérgesperrt - - tung mit berlicksichtigt werden.
mit Klingeltrafo und 1S-Modul

Anlagenbeschreibung:

Die interne Wohntelefonanlage mit dem Klingel-
trafo 6476/00 und dem I1S-Modul 6545/00 ist
ein nicht mithdrgesperrtes Gegensprechsystem
fir den internen Sprechverkehr.

Im System ist kein Netzgerdt mit System-Bus-
Ausgang vorhanden.

[E]

B0 006800

Anlagenfunktion: o
— Gegensprechverkehr : - —6
~ nicht mithorgesperrt 6630/.
— Alphatonruf ,

6545/01
6476/00

Anlagenstiickliste: ~ Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. singesetzt ~  Anstelle 6630/

[F172[ 18] 6[51]14]52]

[1[12[rs6]57 5[ 14]

_s_a_a_a_;ﬂ.e_.w_ E

.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.

Art.-Nr. | Gerat St. | Bemerkung . werden.
6476/00 | Klingeltrafo ;

6630/.. | Wohntelefon 2
6545/00 | IS-Modul

ey

—

Art.-Nr.

6630/..

6630/..

6545/00

6476/00

Gerét

6545001



2,7.2

interne Wohntelefonanlage -
nicht mithorgesperrt -
mit Klingeltrafo und 1S-Modul

Anlagenbeschreibung:

Die interne Telefonanlage mit dem Klingel-

trafo 6476/00 und dem {S-Modul 6545/00 ist
ein nicht mithérgesperrtes Gegensprechsystem
fUr den internen Sprechverkehr.

Im System ist kein Netzgerat mit System-Bus-
Ausgang vorhanden.

Bei mehr als 5 Wohntelefonen ist pro
Wohntelefon eine Erweiterungseinheit
6631/.. erforderlich.

Anlagenfunktion:

- Gegensprechverkehr

- nicht mithérgesperrt

— Alphatonruf
Anlagenstiickliste:

Art.-Nr. | Geréat St. | Bemerkung
6476/00 | Klingeltrafo 1

6630/.. | Wohntelefon 5

6633/00 | Tastenblock 10

6545/00 | 1S-Modul 1

Blockschaltbild

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf die Sprech-
anlage. Bei Zusatzfunktionen muB die jeweilige Schai-
tung mit berticksichtigt werden.

O R B
—1 T 1
9 9 9
e630/.. T2 9
6633/00
2
6476/00
6545/01
6633/00

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. singesetzt

werden.

AnschluBplan

Art.-Nr.

51(52|11{12{13]| 16 @ 6630/..

is[T2[18[1] [2] 2x6633/00
/
EIEEEE [14] 6630/..
o[ T2[f[1] |[2] 2x6633/00
/
EIEIEIEEIRE [14] 6630/..
[e[1]2] |[e]1]2] 2x6633/00
/
EIEI I EEAE [14] 6630/..
[s[1]| [Tl 2x6633/00
/
BRI [4] 6630/..
2x6633/00
12[13]16]4~]- ~Jr3
[r2[13]16[+~]- ~frad 6545/00
L]N] il 6476/00

Anstelle 6630/.. kann auch 6530/.. eingesetzt werden.
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3. Verwendung, Funktion,
Anschlu und Montage von
Zusatzgeraten

Die Zusatzgerate werden mit einer Bus-
Verbindung an den Netzgeraten Uber
einen Bus-Stecker oder Bus-Verbinder
direkt verbunden. Hierdurch wird gleich-

3.1 Einliegerzusatz 6580/00

Verwendung:

Mit dem Einliegerzusatz 6580/00 kann in
Verbindung mit dem Netzgerat 6573/02
eine Zweikreisanlage aufgebaut werden.,
Dies ermoglicht eine Anlage mit einem
Gesprachskreis als TUrsprechanlage mit
internem Sprechverkehr und unabhangig
davon einen zweiten Gespréchskreis als
reine TUrsprechaniage Uber den Einlieger-
zusatz 6580/00. Der zweite Gespréchs-
kreis Uber den Einliegerzusatz kann mit
einem oder mehreren Wohntelefonen
beschaltet sein.

Funktion:

Sobald der Horer an einem Wohntelefon
des zweiten Gesprachskreises abgenom-
men wird, schaltet der Einliegerzusatz
6580/00 diesen Gesprachskreis vorrangig
auf die Tur. Die Funktionsanzeige (LED
griin) leuchtet. Mit dem Lautstéarkeregler
wird die Lautstarke von der Wohnung zur
TUr fOr den zweiten Gesprachskreis ein-
gestellt.

zeitig die Stromversorgung fUr die Zusatz-
geréte hergestellt. Mit den Zusatzgeraten
sind in Verbindung mit dem jeweiligen
Netzgerat zusatzliche Funktionen mdglich.

AnschluB und Montage:

Der Einliegerzusatz 6580/00 wird als Zu-
satzgerat mit dem Netzgerat 6573/02
verbunden. Die Montage erfolgt wie unter
Punkt 6.2 beschrieben.

Das Gerat wird dem Netzgerat vorgeschal-
tet und erfordert zu den Wohntelefonen
keine zusétzlichen Adern. Die Verbindun-
gen zum Netzgerat sind dem AnschluB3-
plan zu entnehmen. In den Schaltungen
2.5.5 - 2.5.8 ist der AnschluB eines Einlie-
gerzusatz 6580/00 in der Gesamtanlage
ersichtlich.

Anzeigen und Einstellungen an
Zusatzgeriten 6580/00

Funktionsanzeige
(LED grin)

Lautstarkeregler

AnschluBplan

00 CT| | |69

VYV

Zu den

Wohntelefonen:

Erster Gesprachskreis _

(mit internem Zweiter ,
Gesprachsverkehr Gesprachskreis

und Tdrsprechverkehr)  (nur TUrsprechverkehr)

AVAVAVAVAYAY JAVAVAVAYAVA

1) 2 uré 7|6

[32] | [12[13[18]76] +

+ +12 ._m_ 16113(12
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Die Ubrige Verdrahtung geman jeweiligem AnschiuBplan.

* Gerdte mit beiiegendem Busstecker/Busverbinder 6907/00 verbinden.

TO = Turdfner

TO

Art.-Nr,

6573/02
6990/00
alternativ
6991/00

6585/01

6580/00

Gerat

TR
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bauseits

6580001




3.2
Tiirdoffnerautomatik 6586/00
Verwendung:

Die Turoffnerautomatik 6586/00 kann in
allen Anlagensystemen (auBer Tursprech-
anlagen mit H-Modul und interne Wohn-
telefonanlage mit IS-Modul) als zusétzliche
Funktion eingesetzt werden. Sie ist mit dem
Netzgerat 6573/02 zusammenschaltbar.

Die Turdffnerautomatik 6586/00 wird dort
eingesetzt, wo durch das Rufsignal von der
TUrstation die Ture automatisch gedffnet
werden soll, z.B. Arztpraxen. Es kann die
Tardffnerfunktion am Netzgerét und/oder
ein Etagendfiner direkt angesteuert wer-
den. Eine Verweilzeit vor dem automati-
schen Tardfinen und die Turdfinerzeit sind
getrennt einstelibar. Die Betriebsbereit-
schaft kann von einem Wohntelefon (z.B.
Arztpraxis) ferngeschaltet sein. Hierfur ist
ein Schalter 6637/00 im Wohntelefon ein-
zusetzen. Die eingeschaltete Funktion
kann Uber eine LED-Anzeige 6638/00 an-
gezeigt werden.

Durch eine Bricke kann das Gerat direkt
betriebsbereit geschaltet werden.

Funktion:

Falls keine direkte Betriebsbereitschaft
gewahit wurde, mul3 am Wohntelefon die
TUrdffnerautomatik bereitgeschaltet wer-
den. Wird nun ein Rufsignal von der TUr-
station an die mit der Turdffnerautomatik
beschalteten Wohnung gegeben, wird die
Verweilzeit gestartet. Nach Ablauf der ein-
gesteliten Verweilzeit wird die Turdffinerzeit
eingeschaltet. Mit der Priiftaste im Gerat
kann dieser Ablauf direkt gestartet werden.

Anschlu8 und Montage:

Die Turoffnerautomatik 6586/00 wird als
Zusatzgerat mit dem Netzgerat Gber den
System-Bus verbunden.

Die Montage erfolgt wie unter Punkt 6.2

beschrieben.

Das Gerat erfordert zusétzliche Adern, die
in der jeweiligen Anlage mit bericksichtigt
werden mussen.

Wenn auf die Fernschaltung der Betriebs-
bereitschaft Uber ein Wohntelefon verzich-
tet wird, mUssen die Klemmen 53 und 54

an der Turdffnerautomatik gebrickt werden. w

Anzeigen und Einstellungen an
Zusatzgeraten 6586/00

Regler
Verwellzeit

Priftaste

Regler

Turoffnerzeit

ca.1-20s ca.1-8s

Funktionsanzeige
(LED rot)

AnschluBplane

AnschluBBplan mit externem
Schalter

Hinweis:

Wenn auf die Fernschaltung

der Betriebsbereitschaft Uber

ein Wohntelefon oder Schalter
verzichtet wird, muB eine Brlicke
in die Klemmen 53 und 54 an der
Turéffnerautomatik geklemmt
werden.

AnschluB bei Tonruf von der Tiir

®-= Bereitschaftsschaitung ohne
optische Anzeige

L]

AnschluB bei Summerrufsignal
von der Tiir

@ - Bereitschaftsschaltung mit

optischer Anzeige

Ubrige Verdrahtung gemén
jeweiligem AnschluBplan.

* Gerte mit beiligendem
Busstecker verbinden.

TO = TUréffner
LW = Lautewerk, extern
S = Schalter, extern

53|64 mm

e

(=[]

[€i]

[2s[ ok 7817

ﬂ

53} 54 |EO!

70

LW

[efie] + ] 2]

?;E_

Art.-Nr,

Gerat

6371/03

6586/00

5751/..

6630/..

6637/..
@

6573/02

6586/00

5751/..

6630/..

6535/. .

6637/..
@
6638/..

6573/02

6586/00

5751/..

T

A S =
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6586002



3.3
Fernschalter 6981/00

Verwendung:

Der Fernschalter 6981/00 kann in allen
Anlagensystemen (auBer Anlage mit H-
Modul, 1S-Modul und AS-Modul) als zu-
sétzliche Funktion eingesetzt werden.

Er ist mit dem Netzgerat 6573/02 zu-
sammenschaltbar.

Uber die serienmaBige, potentialfreie Taste
der Wohntelefone 6630/.., dem Schalter-
modul 6637/00 oder dem Tastenblock
6633/00 kann der Fernschalter angesteu-
ert werden. Es konnen Leistungen von:

2A/250V AC (~)
2A/ 24V DCH

Uber den Fernschalter geschaltet werden.
Dies ermdglicht die Steuerung von vielerlei
elekirisch betriebenen Geraten in Haus,
Buro und Betrieb. Die Ansteuerung kann
von einem oder mehreren Wohntelefonen,
einem externen Schalter oder einer exter-
nen Taste erfolgen. Rolladen, Markisen,
Garagentore, Speiseaufzlige, Radio, Kaf-
feemaschinen, AuBen- und Innenbeleuch-
tungen und vieles mehr ist somit im
System schaltbar.

Funktion:

Durch das Betatigen des entsprechenden
Tasters am Wohntelefon wird der Fern-
schalter eingeschaltet. Die Funktions-
anzeige (rote LED) signalisiert den ein-
geschalteten Zustand.

AnschluB und Montage:

Der Fernschalter 6981/00 wird als Zu-
satzgerat mit dem Netzgerét lber den
System-Bus verbunden.

Die Montage erfolgt wie unter Punkt 6.2
beschrieben.

Das Gerat erfordert zusatzliche Adern, die
in der jeweiligen Anlage mit berlicksichtigt
werden mussen.

Fur den AnschiuBB von Geraten an das
Versorgungsnetz 230 V ~ {ber den Fern-
schalter ist VDE 0100 zu beachten.

Anzeigen und Einstellungen an
Zusatzgeriten 6981/00

Funktionsanzeige
(LED rot)

AnschluBplan

AnschluB eines getasteten Geriites
(z. B. Rolladen)

230V~ 50 Hz

JAWAN

Externe Taste (wahlweise mdglich)

AnschluB} eines geschalteten Gerites
(z.B. Beleuchtung)

K
Ly ]

230 V~ 50 Hz

JAWAN

LA

1]27¢
Nl

Die Ubrige Verdrahtung gemaR jeweiligem AnlagenanschiuBplan.

* Gersite mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Art.-Nr.

6630/ ..

6573/02

£6981/00

6630/..

6637/00

6573/02

6981/00

Geréat
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3.4

Turumschaltung
fiir mehr als 2 Tiiren

Verwendung:

Die Tdrumschaltung 6982/00 kann in
allen Anlagensystemen (auBer Tlrsprech-
anlage mit H-Modul und interne Wohn-
telefonanlage mit IS-Modul) mehrfach
eingesetzt werden. Sie schaltet die jewsilige
anrufende Tur auf die Anlage. Als Signale
koénnen Tonruf- und Wechselspannungs-
signale verwendet werden. Das gewahlte
Signal wird der TUrumschaltung von dem
Netzgerét eingespeist.

Die Tdrumschaltung schaltet die Mikrofon-
und Lautsprecherfunktion und den TUroff-
ner der jeweiligen TUr auf die Anlage. Bei
bis zu 2 TUren kénnen die AnschluBplane
des jeweiligen Anlagensystems verwendet
werden. Sollen mehr als 2 Tlren ange-
schlossen werden, wird flr jeweils 2 wei-
tere TUren eine TUrumschaltung 6982/00
erforderlich.

Funktion:

Sobald ein Rufsignal von einer TUrstation
ausgeldst wird, schaltet die Tlrumschal-
tung diese TUrstation auf die Anlage.

Die Funktionsanzeige (LED rot) zeigt die
jeweils aufgeschaltete Tur an.

AnschluB und Montage:

Die TUrumschaltungen 6982/00 werden
als Zusatzgerate mit dem Netzgerét (ber
den System-Bus verbunden.

Die Montage erfolgt wie unter Punkt 6.2
beschrieben.

Die Geréte erfordern in der Installation
der Anlage keine zusétzlichen Adern.

Funktionsanzeige (LED rot)

AnschluBplan

Bei dem Einsatz von mehr als 1 Tlrumschaltung in
einer Anlage ist eine Ldschleitung notwendig. Sie
verbindet die Klemmen 41 der TUrumschaltungen.

Klemme
16
A
LTN] e 2[21] | [F[+[re[e]is]
Netzgerat
A
[w[41] [Z]xTY] [x] y1]z1]K %] v2[ 22[K2
T/_\@_m_.w_z@_ _;/mv__%:_@
A e A T2
[o]4t] [zZ[x]Y] [ vi[Zi[Ki] %] Y2[z2[ K2
_w_mw__m_m_zﬁ _L/mu__m__m_zé
A Tiire 3 A Tire 4
3_3 z[x]Y] [H] Y1 z1] K1 %] Y[ z2[ K2
_+/_\®_.m_m_zé _ﬁ_ww_ﬁ_m_zé
A Tire 5 A ] Tire 6

Die Ubrige Verdrahtung geméaB jeweiligem AnlagenanschluBplan.

* Gerate mit beiliegendem Busstecker 6907/00 verbinden.

** Gerite mit Busverbinder 6907/00 verbinden.

Art.-Nr. Geréat
657302 |E==
*

6982/00 mﬂm

*%
6982/00 MEW

*%k
6982/00 | EjM=

6982001



3.5
Lichtansteuerung 6985/..

Verwendung:

Die Lichtansteuerung 6985/.. kann in

allen Anlagensystemen, in denen RITTO-
Netzgeréte mit Systembusausgang

{auBer 7674/. ) zum Einsatz kommen, ver-
wendet werden.

Uber die Lichtansteuerung 6985/.. kann
in Verbindung mit der Lichttaste der TUr-
station, einer Taste im Wohntelefon oder
z.B. einer separaten Taste im Flur, die
AuBen- bzw. Treppenhausbeleuchtung ge-
schaltet werden.

Das Gerat kann Uber den Betriebsarten-
schalter auf Aus, Dauer oder auf eine
einstelloare Zeit geschaltet werden.

Folgende Leistungen sind schaltbar:

2 A/250 V AC (~)
oA/ 24V DC ()

Funktion:

Die Lichtansteuerung kann mit ,—“Poten-
tial Uber Klemme LT2, oder mit ,+“Poten-
tial Ober die Klemme 33 angesteuert
werden und schaltet dann flr eine regel-
bare Zeit (max. 5 min.) einen potential-
freien Arbeitskontakt!

Die Funktionsanzeige (rote LED) signalisiert
den eingeschalteten Zustand.

AnschluBplan

Anschlu3 und Montage: wuﬂmmmmﬂcmﬂﬂ“wmmwm_.umﬁossﬁm_&os
Die Lichtansteuerung 6985/.. wird als

Zusatzgerat mit dem Netzgeréat Uber den

System-Bus verbunden.

Die Montage erfolgt wie unter Punkt 6.2

beschrieben.

Das Gerat erfordert zusatzliche Adern, die
in der jeweiligen Anlage mit berlcksichtigt
werden mussen.

280 V~ 50 Hz

JAYA

52i51{11[12]13]14{16

6630/..

FOr den AnschluB3 von Geréaten oder Ver-
brauchern an das Versorgungsnetz .
230V ~ Uber die Lichtansteuerung ist VDE *
0100 zu beachten.

Anzeigen und Einstellungen an
Zusatzgeraten 6985/..:

FoR] [T [2[ereiae]

Externe Taste (wahlweise moglich)

6573/02

1123

Lo |

6985/..

Ansteuerung lber die Lichttaste

der Tiirstation 230V~ 50 Hz

JAYAN

Betriebsarten-
Schalter

Regler ,Zeit”  Funktionsanzeige

(LED rot)

[L]N]

5 K] KA B A A 6573/02

6985/..

G EIE KT E

5760/..

Die Ubrige Verdrahtung gemas jeweiligem AnlagenanschiuBplan.
* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Art.-Nr,

Gerat
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3.6
CodeschloB-Empfianger 6984/. .

Verwendung:

Ein RITTO-Codeschlol besteht aus einem
CodeschioB-Empfanger (CSE) 6984/01 und
ginem Sender (CSS) 5764/. .

Es dient zur automatischen Betatigung des
TUrdffners, nach Eingabe einer variablen,
4-stelligen Ziffernfolge.

Der CSE kann in allen Anlagensystemen, in
denen RITTO-Netzgeréte mit Systembusaus-
gang verwendet werden, einfach oder mehr-
fach eingesetzt werden. Bis zu 3 CSS kon-
nen an einem CSE angeschlossen werden.

Funktion und Bedienung:

Zuerst ist am CSE eine beliebige 4-stellige
Ziffernfolge einzustellen (Abb. 1).

Durch Eingabe der eingestellten 4 Ziffern in
der richtigen Reihenfolge und innerhalb einer
bestimmten Zeit am CSS, wird der CSE zum
Turéffnen freigegeben.

Erst nach Eingabe einer beliebigen 5. Ziffer
wird der Tiiréffner fUr ca. 3 Sekunden ge-
schaltet (LED rot leuchtet). Die Turoffner-Zeit
kann durch Auftrennen von Widerstand

R 10 im CSE auf ca. 6 sec. verlangert wer-
den (Abb. 1).

Der Turdfiner des verwendeten RITTO-
Sprechanlagensystems kann Uber Klem-
me 11 aktiviert werden. Alternativ kann ein
separater Turdffner angesteuert werden.
Eine versehentlich falsch eingegebene Ziffern-
folge mufB3 durch Betétigen der Taste

wieder auf Null gesetzt werden.

SicherheitsmaBnahmen:

® \Wird 5 mal versucht, den Turdffner mit
falschen Ziffern zu aktivieren, so wird der
CSE fur 1 Minute blockiert (LED gelb
leuchtet).

® Auf Klemme 84 (open Kollektor max.
100 mA) wird fur diese Zeit GND-Potential
geschaltet; dies kann zur Ansteuerung von
externen Alarmgebern verwendet werden.

AnschluB und Montage:

Der CodeschloB-Empfanger 6984/01
wird als Zusatzgerat mit dem jeweiligen
Netzgerat Uber den System-Bus verbun-
den. Die Montage erfolgt wie unter Punkt

6.2 beschrieben.

Das Gerat erfordert zusétzliche Adern zum
Codeschlof3-Sender, die in der jewelligen
Anlage berlcksichtigt werden mussen.

Anzeigen und Einstellungen an
Zusatzgeraten 6984/01

3

4. Ziffer

LED gelb

_~ LEDrot

AnschluBBplan

Ansteuerung des Tiiréffners im Sprechanlagensystem

[LIN] [1[12[18[19] - [ +[2 ]g)

| SN N
E%%A?_ﬁ%_m%%,gi
|

65(66 (67|~ |

s

Ansteuerung eines separaten Tiro6ffners

+12V +24v

|21

ﬁﬁfg ,

v ,mim_im_i:_WN_%K&@_&%_

" 165|66|67

Ansteuerung eines externen Alarmgebers
zum externen Alarmgeber

I Ton
6565 ]84 [ 11 [62 63 Jea Jos 66 7]

65166 |67~

L§e)

*Gerite mit Busstecker verbinden.
**Geréte mit Busverbinder 6907/00 verbinden.

Die Ubrige Verdrahtung geméB jeweiligem AnlagenanschluBplan.
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3.7 Bewegungsmelder 5767/..

1. Funktionsprinzip

Bei dem RITTO-Bewegungsmelder 5767/.. handelt es sich um einen Passiv-Infrarot-
Detektor mit entsprechender Verstérkerschaltung. Damit werden in einem begrenzten
Bereich bertihrungslose Bewegungsvorgénge erfaBt. Ein zusatzlicher Fotodetektor
sorgt flr die Abhéngigkeit des Systems von der Lichtintensitat.

Der Bewegungsmelder reagiert auf Warmestrahlung (Infrarot), die z.B. von Menschen
und Tieren ausgesandt wird.

Der Sensor nimmt das Infrarotbild der Umgebung auf; Tritt nun ein Mensch in den
Erfassungsbereich, veréndert sich dieses Bild und es wird ein potenialfreier Kontakt
geschaltet. Der Kontakt kann mit entsprechenden Zusatzgeraten Licht oder
Signalanlagen schalten.

Erfassungsbereich
Der Erfassungsbereich ist von folgenden Faktoren abhéngig und beeinfluBbar:

® von der Einbauhéhe,
@ der Anndherungsgeschwindigkeit
® der AuBBentemperatur
® und den lokalen Witterungsbedingungen.
o -1
o 15°
om,NW
§ = .
i i@o §2¢, D o
OIWJNW «ﬁv
~ s
A v/ 4

Der horizontale Erfassungswinkel des Bewegungsmelders betragt 110°
Die Erfassungsreichweite der uBeren Segmente (siehe Abbildung) ist reduziert.

Reichweiten

Der Bewegungsmelder besitzt eine Reichweitenumschaltung; damit kann zwischen zwei
Entfernungsbereichen gewahlt werden.

Der Reichweitenumschalter befindet sich auf der Riickseite des Moduls.

Auf der Stellung ON hat er einen Erfassungsbereich von 1-12 Metern. Bei dieser Einstel-
lung kdnnen auch groBe oder sehr warme Objekte wie z.B. LKW's noch in groBer Entfer-
nung erfai3t werden und so einen Schaltvorgang ausldsen.

Bei der Stellung OFF ist der Erfassungsbereich auf 1-3 Metern reduziert.

Einbauhohe in

" A

Einstellung der Ansprechhelligkeit

Durch einen integrierten Dammerungsschalter ist eine stufenlose Einstellung der
Ansprechschwelle (Lichtempfindlichkeit) mdglich.

Soll der Bewegungsmelder nur bei Dunkelheit schalten, muB der Einstellregler auf
dem Symbol ,Mond” stehen. Bei der Einstellung auf dem Symbol ,Sonne” schaltet
der Bewegungsmelder bei jeder Helligkeit.

Bei Mittelstellung schaltet er bei entsprechender Dammerung.

Schaltet nur
bei Nacht

Schaltet bei Tag -*-
und Nacht

Démmerung

Zeiteinstellung

Die eingebaute Zeitsteuerung steuert die Einschaltdauer der aktivierten Verbraucher
(Licht- oder Signalaniagen). Die Zeit ist einstellbar von ca. 5's - 5 min.

Der Einstellregler schaltet in der Endstellung ,+* dauernd ein und in der Einstellung ,—*
dauernd aus.

Time
5s 5 min

Hinweis:
Der Einstellregler darf bei Betrieb nicht in die Endbereiche gestellt werden.
Jede Bewegung im Erfassungsbereich verlangert die Einschaltdauer.




Montage

Die Montage ist nach der Montageanweisung AP-Flach-Rahmen vorzunehmen.
Die optimale Montagehdhe des Bewegungsmeldermoduls betragt 1,3 Meter.
Um eine optimale Funktion des Bewegungsmelders zu erreichen, sollte folgendes
beachtet werden:
® Den Bewegungsmelder nicht durch feste oder bewegliche Objekte
(Baumzweige, Dachlberstande) verdecken.
@ Lampen sollten oberhalb des Melders einen Mindestabstand von 1,5 m
haben, damit Fehlschaltungen durch Lichteinstrahlung vermieden wird.

Hinweis:

Durch Regen, Schnee oder Nebel wird Infrarotstrahlung absorbiert; der
Erfassungsbereich wird bei diesen Witterungsbedingungen verkleinert.
Auch direkte Sonneneinstrahlung kann zu Fehlschaltungen fuhren.

Im Bereich von extrem starken Hochfrequenzieldern kénnen Fehlschaltungen
auftreten.

AnschluB3
@® Bewegungsmelder schaltet Lichtmodul

Art-Nr. | Gerét
=
o 7l Netz- E =
Lo} _,,_ e gerat =
H ay
YAY
LN [+ 6476/00
YAv
|
5767/, | |3
767/. .
. AN
|| M
o700 79, > 5762/. .

Hinweis:
Flr das Lichtmodul 5762/.. separaten Klingeltrafo verwenden.

® Bewegungsmelder schaltet Uber den Fernschalter die AuBenbeleuchtung.

Art.-Nr. Gerat
230V~ 50 Hz
JAWAN

LN ~ [~ Netz- =

7 7 gerat =
vy _—

[Lre 2 1 t2]3 6981/00 mﬂm

T L] s

5767/ /@\

a /N

5767002

*Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Hinweis:
Der Kontakt des Bewegungsmelders darf nicht mit 230 /50 Hz beschaltet
werden.

8. Inbetriebnahme

Testbetrieb:

Der Bewegungsmelder ist von Werk aus auf die kiirzeste Zeit (ca. 5 s.) und auf Tages-
licht 3¢ eingestellt. Dies solite fir den Funktionstest unveréndert bleiben. Sobald die
Betriebsspannung angeschlossen wird, schaltet der Bewegungsmelder fir ca. 5 s.
ein.

Hinweis:
Jede Bewegung im Erfassungsbereich verlangert die Einschaltdauer.




4. Verwendung und Montage von Zusatzmodulen:

Das Wohntelefon 6630/.. ist durch Zu-
satzmodule mit zusatzlichen Funktionen
ausrustbar. Dazu steht der Einbauraum
von 8/9TE (Teileinheiten) zur Verfligung.
Die Zusatzmodule belegen eine unter-
schiedliche Anzahl von Teileinheiten.

Zu der jeweils dargesteliten Schaltung ist
die Schaltung des Anlagensystems mit zu
berlcksichtigen.

IS-Modul 6545/00
5TE

Mithdrsperre 6531/01
2TE

3-Klang-Gong 6540/..
2TE

Summer 6535/00
1TE

A-Modul 6539/00
4TE (0. Abb.)

H-Modul 6541/00
5TE

EtagentUrmodul 6647/00
2 TE (0. Abb.)

Ruftastenblock 6632/00, 2 TE
Tastenblock 6633/00, 2 TE

Ruflautstarkeschalter
6634/00 1 TE

Schalter 6637/00
1TE

LED-Anzeige 6638/00
1TE

| Rufanschaltrelais 6646/..
1TE

4.0 Rufanschaltrelais AN | Gerat
) o LW 12V/0,8A
Ansteuerung eines zusétzlichen [3[11) 6646/00

Lautewerkes mit dem Tonruf.

6630/..

8112 8573/02

6646001 x [l k]~ 5751/..

16
1

i i
L

EEEE

-

Art.-Nr, Gerat

Lw 12 V/08 A
6646/00

Rufsignalisierung Uber Tonruf S
und Anschaltung von einem externen
Lautewerk mit separatem Klingel-

trafo.

6630/..

Hinweis:

Das externe Lautewerk und der
dazugehdrige Klingeltrafo sind in
der jeweiligen Wohnung ein-
zubauen.

6639/00

Mwu E Klingel-

6646002 trafo

Schalten eines zusétzlichen Tir-
offners Uber Sondertaste
(KL. 51 und 52).

i

Art.-Nr. Gerat

6646/00

66307..

[1a] 16] 51 52]

Leitungslédnge beachten!

6646003

4.1 Ruftastenblock

Der Ruftastenblock 6632/00 wird bei
einer internen Telefonanlage mit Tur-
sprechverkehr fir die Ruftastatur einge-
setzt (sieche AnschluBplane 2.5.1 - 2.5.9,
2.6.1-26.3).

4.2 Ruflautstirkeschalter

Der Schalter 6634/00 kann dem Tonruf-
signal im Wohntelefon vorgeschaltet
werden.

Signaleingang ohne Regelung
Art.-Nr.

[13]14]16]51]52] @630/

Gerét

534001

Rufsignal

4.3 Schalter

Der Schalter 6637/00 ist ein Druckschal-
ter mit einer Schaltleistung von max.

1A/24 V. Er kann zur Rufabschaltung oder

Rufumschaltung des Ton- oder Summer-
rufes sowie eines externen Lautewerks

Rufabschaltung bei Tonruf ~ ArL-Nr.

6630/..

6637/. .

Rufsignal

Rufabschaltung bei Summerruf
oder externem Lautewerk

alt, LW
6630/..

6535/00
6637/00

J

6573/02

Jeder Ruftastenblock hat zwei Ruftasten
mit einer Schaltleistung von max.
100 mA/ 24 V.

Dadurch ist eine individuelle, 3-stufige
Abschwéachung der Ruflautstérke in
jedem Wohntelefon méglich.

Signaleingang mit Regelung
{Rufsignalabschwichung)

Art.-Nr.

6630/..

6634/00

verwendet werden. In Verbindung mit dem

Fernschalter 6981/00 kénnen Verbrau-
cher bis 2 A eingeschaltet werden (siehe
hierzu Punkt 3.3 Fernschalter).

Rufumschaltung bei Tonruf

AnschluBplan

]
g

vom Klingeltaster

Ubrige Verdrahtung gemaB jeweiligem

Art.-Nr,

2 x 6630/..

6637/. .

6537001




4.4 LED-Anzeige

i AnschluB eines 3-Kiang-Gongs AnschluB eines 3-Klang-Gongs
Die LED-Anzeige 6638/00 kann zur Anzeige von von max. 12 V betrieben werden und kann belisbige . mit Etagenruf in einer mithdrgesperrten Anlage
Schaltzustédnden / Riickmeldungen verwendet Funktionen anzeigen. s At-Nr | Gerat Art-Nr
werden. Z.B. Anzeige der jewsils aufgeschalteten i e —
Tur bei Tlrumschaltungen oder Anzeigen von Fir die LED-Anzeige sind zusétzliche Adern notwendig, ; _ e o
gedffneten Tiren Uber Meldekontakte in den Tiren. die in der Anlage mit berlicksichtigt werden miissen. D) ACTR LT B540/01 ; IEDI15. (14 6540/01
Die LED-Anzeige kann mit einer Spannung ' | ” 7
| UTe T T | e
Anzeige der jeweils aufgeschaiteten Tiire Art.-Nr. Gerét - e F P T 7 Emﬁw‘ 18 [16114) ees0r.
bei einer Tiirumschaltung fiir 2 Tiiren — Py 12,1314,16; 181,52, 6630/.. ] L ; r
66307.. | ; i | mﬂw ” QMQ@J_@ gsatol | ﬁ,%,% w@ .
2X6638/00| (o _ , == =
B [ il i GEL [+ 5584/ mﬂm
= T ST="
= - 1 =
= -] sorsz | EE
RV 6573/02 == N ==
= AnschluB in einer Anlage AN Gerdit o
6982/00 mﬂm mit Ton- oder Summerruf QR (oo Kt 2.B.5751/..
Yo er n BTG 8540101
Anzeige einer geéffneten Tiire iiber Art-NE Gertit i .
Tirsffner mit Riickmeldekontakt, e 7
[ 2 - -« ————
6630/.. . (112 ajwr@ 15157] 66307..
6638/00 ” ; , R
v 6573/02 WWW . o
L === Ubrige Verdrahtung geméB jeweiligem AnschiuBplan.
v I * Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
= 5751/.. |
[+[-T2Trrefte[1e -7 65753/02 WMWM . 4.7 Mithérsperre 4.10 H-Modul
== ; Die Mithtrsperre 6531/01 wird bei mithdrgesperrten An- Das H-Modul 6541/00 kann bei einer nicht mithér-
6538601 Tursfiner mit i lagen in Verbindung mit dem Basis-Netzgerat 6573/02 gesperrten Tursprechanlage im ersten Wohntele-
Rckmeldekontakt . und dem Zusatzgerét 8584/00 in jedes Wohntelefon fon eingesetzt werden. Es enthélt den AC/DC-
eingesetzt. Durch das Rufsignal (Ton-, Gong- oder Wech- Wandler, den elektronischen Ruftongeber, die
Ubrige Verdrahtung gemas jeweiligem AnschiuBplan. + Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden. , selspannungsruf) schaltet die Mithorsperre den zuletzt gesamte Elektronik mit regelbarem IC-Verstérker
gerufenen Teilnehmer zur TUrstation durch. Alle anderen und das Turdfinerschaltrelais.
4.5 Tastenblock - TTelnehmer sind abgeschaltet. Fiir Servicezwecke zeigt . . . , .
' p ; . Uber einen Klingeltrafo 6476/00 wird dasH-Modui mit
Der Tastenblock 8633/00 wird bei einer internen Er kann auch als Funktionstaster fur Sonder- - eine LED-rot im Wohntelefon den Schaltzustand an. oy immjmm__mmmm%c:@ versorgt. Da bel diesem Anlagen-
Wohntelefonanlage ohne TUrsprechverkehr als anwendung, z.B. mit einem Fernschalter 6981/00, - Der AnschluB erfolgt nach den AnschiuBplanen 2.4.1-2.4.4 system kein Netzgerat vornanden ist, kénnen keine Zu-
Ruftastatur eingesetzt (sishe AnschiuBpléne verwendet werden. und 2.6.1-2.6.2. satzgeréite im System eingesetzt werden. Der AnsohiB
2.7.1-2.7.2). 4.8 Summer erfolgt nach den AnschiuBplanen 2.3.1 - 2.3.2.
Taster , . ‘ . Der Summer 6535/00 ist ein Wechselspannungs-
Der Taster 6636/. . ist ein Drucktaster mit einer Schalt-  wendst werden. In <m_‘gzac3© mit der Lichtansteue- : summer und kann als Signalgeber im Wohntelefon 4.11 IS-Modul
leistung von max. 1 A/24 V. Er kann als Funktions- rung 6985/. . kénnen bis 2/7 Verbraucher geschaltet . eingesetzt werden. Wegen der gréBer werdenden Das IS-Modul 6545/00 kann bei einer nicht mithéraesperr-
taster flr die verschiedensten Steueraufgaben ver- werden. Stromaufnahme kénnen maximal 3 Summer parallel ten, internen Wohntelsfonaniage ohne .Eabﬂmogm%mﬂ«
4.6 3-Klang-Gong I geschaltet werden. im ersten Wohntelefon eingesetzt werden. Uber einen
f ‘ot i in 3- - i - - Klingeltrafo 6476/00 oder eine vorhandene Gleichspannung
Der elektronische 3-Klang-Gong 6540/01 ist im ein 3-Klang-Gongmodul eingebaut. Der 3-Klang 4.9 A-Modul , :
: . i i - i n 12 - 24 V wird das 1S-Modul mit Spannung versorgt.
<<o:.3m_m83 als .mca_@:m_@.mcm«. m_:m_mncmz Gong Wz_a %m:: mit dem Summer- oder Tonrufsignal Das A-Modul 6539/00 wird in Verbindung mit dem Basis- /mm et don ,Rm\oo <<m:gmﬁcgm3 b mw_om o x_mm:m: 2%3-
Er wird vom Basis-Netzgerét mit Gleichspannung angesteuert, - Netzgerét 6573/02 und dem Zusatzgerat 6581/00 oder e , N
ist mit ei fsignal od Bei Verwendung als Etagenruf wird die Klemme ED ; by X tongenerator, den regelbaren Verstarker und die Service
versorgt und ist mit einem Tonrufsignal oder einem hl d 6Nt ein unterscheidbares mit dem AS-Turmodul 5791/.. und dem Kliingeltrafo anzeige. Da bei diesem Anlagensystem kein Netzgerat vor-
Wechselspannungsrufsignal anzusteuern. angeschlossen, dann erton m_zﬁcu 6477/00 verwendet. Es wird bel einer mithérgesperrten handn ist, Konem keMG ZLSatrgerate im System ange.
Der 3-Klang-Gong kann als Rufsignal von der Haus- Rufsignal (der erste Ton der Tonfoige). . Tlrsprechanlage in 1+N- oder 2+N-Technik in jedem Wohn- setzt werden
tire verwendet werden, dabei ist pro Wohnung ein <<m2_msa._ m".:mjm internen Gespréchs ist kein Gongruf- telefon eingesetzt, :
3-Klang-Gong einzusetzen. signal mogfich. . Das A-Modut wird dem Grundmodul im Wohntelefon vor-  Der Anschiu erfolgt nach den AnschiuRplanen 2.7.1-2.7.2.
Der 3-Klang-Gong kann in Anlagen mit Ton- oder Der 3-Klang-Gong benttigt in der Stammverdrahtung geschaltet und wandelt die Funktion ,Gegensprechen”
Wechselspannungsruf als alternatives Rufsignal der Wohntelefone eine zusatzliche Ader zum Netzgerat.

Y el et und , TUrdfnen* in die adernsparende Technik um.
eingesetzt werden, dann wird in dieser Wohnung Der AnschluB erfolgt nach den AnschiuBplénen 2.2.2 - 2.2.10




4.13 Etagentiirmodul 6647/..

Mit dem Etagentirmodul 6647/. . kann zu-
satzlich zur RITTO-Tursprechanlage ein
zweiter unabhangiger Gesprachskreis zur
jeweiligen EtagentUr betrieben werden.
Das Etagentlrmodul wird Uber das Klingel-

Wird an der Etagentir geklingelt, so schal-
tet das 6647/. . um, und der Benutzer ist

nach Abnehmen des Hérers mit der Etagen-

tlr verbunden, die mit der Sondertaste O
gedffnet werden kann.

AnschluBplan

signal gesteuert. Das Etagentiirmodul wird in das Wohntele- Art N
Wird an der Hausture geklingelt und der fon RITTO-Elegant 6630/. . eingebaut. :
Horer in der Wohnung wird abgehoben, 46 4 A
so ist der Benutzer mit der HaustUre ver-
bunden, die er Uber die Tlroffner-Taste : , W
vl 5ffnen kann. [1]52] 13]51] 12[14] 16 6630/.. ﬁ
2 5 5
Ta hanl it Net at 6573/02 und
irsprechanlage mit Netzgera und . BEED : ,
Tirstation @. 2. Gesprachsweg zur Etagentir @ ; L1 [ulels 6647100 ;
Uber zweites 6573/02 (mit Systembusausgang .
fir weitere Zusatzgerate).
4+n ®  Etagentir
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2a%9- ; 44n a (0 [ERlelele | | (&) | | [T 6573102 WMW
- m 7 5—% V v ==
~T2]+]6)] | [e]0] 5760/, §
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6573/02 mﬂm 9 | |
e ———— T I 4@ (ls] [z 5760/,
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Blockschaltbild

Tarsprechanlage mit Netzgerat 6573/02 und
Tirstation @. 2. Gespréachsweg zur Etagentiir @

tber H-Modul 6541/. . (H-Modul ohne System-
busausgang fiir weitere Zusatzgerate).

AnschluBplan
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6541/
8476/ @
5760/,
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5754/ L
6573102 mﬂm
7
5760 o
5752/ mgw
66470002

Blockschaltbild

Mithérgesperrte Tiirsprechanlage mit Netzgerat
6573/02 und Tirstation ®. 2. Gesprachsweg

6630/. .
8647/
8531/,
6541/, .

- nicht mithérgesperrt - zur Etagentir @ Gber

H-Modul 6541/. . (H-Modul ohne System-
busausgang fir weitere Zusatzgerate).

AnschluB3plan
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* Gerate mit beiliegendem Busstecker verbinden.
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4.13 Montage der Zusatzmodule

Das entsprechende Zusatzmodul wird zu-
erst mit seiner Positionsmarkierung an der
Positionsnocke angelegt und unterge-

steckt. Danach wird das Modul in den/die

Schnapphaken durch leichtes Andriicken
eingerastet.

Schnapphaken

5. Leitungsnetz

5.1 Adernzahl:

Aus den Blockschaltbildern der verschie-
denen Anlagensysteme sind die erforder-
lichen Mindestadernzahlen ersichtlich.
Entsprechend der Anzahl der Adern sind
Leitungen und Verteiler zu dimensionieren.
Zusétzliche Adern fUr den spéteren Einbau
von Zusatzgeraten und Zusatzmodulen
sollten vorgesehen werden.

5.2 Leitungstypen:

Es kénnen handelstbliche Klingel- und
Signalleitungen oder Fernmeldeleitungen

verwendet werden. Wir empfehlen folgende

Leitungstypen:

Klingelmantelleitungen YR

Kunststoffisolierte Kupferleiter: Adern ver-
seilt; Kunststoff-AuBenmantel.

Positionsnocke

Positionsmarkierung

Fernmeldeleitungen J-Y (St) Y

Kunststoffisolierte Kupferleiter; paarweise
verseilt; Isolierfolie; Schirm mit dartiberlie-
gender kunststoffkaschierter Metallfolie

(Metallseite innen) und eingebettetem Bei-

draht (0,4 — 0,6 mm @); PVC-AuBenmantel.

Fernmeldeleitungen J-2Y (z) Y
mit Zugentlastung

Kunststoffisolierte Kupferleiter; Sternvierer-
Verseilung / Sternvierer-Bundelverseilung;

Isolierfolie mit PYC-Mantel und dartiberlie-
gender verzinkter Flachstahl-Beflechtung;

PVC-AuBenmantel,

Fernmelde-Erdkabel
léngs- und wasserdicht

Kunststoffisolierte Kupferleiter; Sternvierer-
Verseilung / 5 Sternvierer zum Grundbiin-
del; Schichtmantel aus beidseitigem Alu-
Band; Polyathylen-AuBenmantel.

o

5.3 Leitungsfiihrung:

Die Verbindungsleitungen sollten wie im
Blockschaltbild angegeben gefiihrt wer-
den. Ist Fernmeldeleitung mit Abschir-
mung (Blankdraht) verwendet worden,
dann sollte diese einseitig am Netzgerat
- mit auf die Klemme — aufgelegt werden.

Um die allgemeinen Sicherheitsbestim-
mungen flr Fernmeldeanlagen nach
VDE 0800 zu erflillen und Stérbeeinflus-
sungen Uber die Leitung zu vermeiden,
muB auf getrennte Fihrung von Stark-
und Schwachstromleitungen geachtet
werden. Bei der Aufputz- und Unterputz-
instaliation solite ein Abstand von 10 cm
eingehalten werden. Bei gemeinsamer
Leitungsfihrung in Installationskanélen ist
ein Trennsteg zwischen Fernmelde- und
Starkstromleitung einzusetzen.

5.4 Reichweiten

Aus Sicherheitsgriinden sollte die TUroff-
neranschluBleitung direkt zum Netzgeréat
verlegt sein (siehe Blockschaltbilder).
Weiterhin empfehlen wir, bei mehr als
einer Lampe flr die Beleuchtung der
TUrstation eine separate Leitung zu
verlegen.
AuBerdem kdnnen fir den AnschluB von
Zusatzgeraten und Zusatzmodulen sepa-
rate Leitungen notwendig sein. Nahere
Angaben dazu sind dem jeweiligen An-
schluBplan zu entnehmen.

Leitungstypen YR

J-Y (St Y

J-Y (S Y

J-2Y (8 Y

A2YF(L)2Y

Drahtdurchmesser

_ 0.8
in mm

0.6

0,8

0,6

0,8

Widerstand

in Ohm/m 0,0849

0,0621

0,0349

0,0621

0,0349

Leitungslange

zwischen Netzgerat und
Wohntelefon bei
Ritto-Rufsignal

400 m

200 m

400 m

200 m

400 m

Leitungslange zwischen
Netzgerat und Wohn-
telefon bei externem
Lautewerk bis 0,8 A

70m

40 m

70m

40 m

70m

Leitungsléange zwischen
Netzgerat und
Turstation

60 m

35m

60 m

35m

60 m

Leitungslange zwischen
Netzgerat und
Turdffner bis 1 A

50m

30m

50m

30m

50m

Leitungsliénge = max. zuldssige Entfernung (beriicksichtigt Hin- und Riickleitung).

5.5 NetzanschluBl

Flr den AnschluB an das Versorgungsnetz 230 V~ ist VDE 0100 zu beachten. Die Ein-
speisung muB Uber einen eigenen Leitungsschutzschalter 10 A erfolgen.

Warnung: Einbau und Montage elektrischer Gerite diirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.




6. Montage der Gerite

6.1 Montage der Wohntelefone:

Die Wohntelefone 6630/.. sind fUr AP-Wandmontage, Montage auf Schalterdose und
als Tischgerat in Verbindung mit einem Tischmontagezusatz 6643/.. vorgesehen.

Teilnehmerverzeichnis
einlegen:
e Teilnehmerverzeichnis

Befestigung bei AP-Wandmontage: 1
Gehduse-Unterteil mit Schrauben
durch die beweglichen

Befestigungslaschen 1 montieren. beschriften und mit der
Abdeckung 8 im Wohn-

Befestigung auf Schalterdose: telefon einlegen und mit
Gehduse-Unterteil mit Schrauben der Verriegelung 9
durch die beiden senkrechten verriegeln.
Befestigungsoffnungen 2 montieren.
Das Grundmodul 3 muB3 demontiert
werden.

" . . 7 . 10
Gehéause-Oberteil montieren: Handapparat einstecken: “

® Handapparat 10 mit Stecker-
teil 11 am Wohntelefon-
Gehause 12 sinstecken.

Gehduse-Oberteil 5 mit oberem 6
Rand 6 am Gehéuse-Unterteil 7 /
einhangen und mit Schraube 4
verschrauben (2 Schrauben-
umdrehungen)

nooonogg
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Tischmontage:

Kabel durch die vorher aus-
gebrochenen Kabeleinfiihrungen 14
im Gehause-Unterteil 7 fhren.
Grundmodul 3 demontieren
Gehause-Unterteil mit beiliegenden
Schrauben durch Befestigungs-
offnungen 2 auf den Tischfu3 13
schrauben.

Grundmodu! montieren KlebefliRe

aufkleben

6.2 Montage der Netzgerate/Zusatzgerite:
Die Netzgerate und Zusatzgerate ent- Die Netzgerate/Zusatzgerate missen in
sprechen der Schutzart IP 20 und sind in - Normverteiler nach DIN 43870/71 oder bei
trockenen Raumen mit einer Umgebungs-  AP-Montage auf die geschlossene Wand
temperatur von max. 25 °C zu montieren.  montiert werden. Bei der Aufputzmontage
Die LUftungsschlitze an den Netzgeraten ist eine Tragschiene nach DIN EN 50022
mussen offen bleiben. Es ist darauf zu erforderlich. Mit dem System-BUS werden
achten, dal3 in unmitteloarer Nahe der die Zusatzgerate am Netzgerat angeschlos-
Netzgerate keine anderen Gerate mit sen. Diese Verbindung erfolgt Uber einen
starken Magnetfeldern eingebaut sind dem Zusatzgeréat beiliegenden BUS-Stecker,
(Schutze, Trafos etc.). der gleichzeitig auch die Spannungsversor-
gung des Zusatzgerates sicherstellt.

Montage der Netzgerate mit Zusatzgeriten:
Bus-Stecker

Netzgerét

Endstecker

Zusatzgerat

Tragschiene nach DIN EN 50022
(RITTO Art.-Nr. 6908/00)

Bei der Aufputz-Montage ist der
Anschlufdraum mit der Klemmen-
abdeckung abzudecken.

Montage der Netzgerate mit Zusatzgerdten auf mehrere Tragschienen

Netzgerét

Uber den Bus-Verbinder,
Art.-Nr. 6907/00 werden die
Zusatzgerate auf der ndchsten ]
Tragschiene geman Abbildung = s
verbunden. Dabei ist zu beachten, =
dafl3 der Bus-Verbinder auf den
linken Bus-Eingang des Zu-
satzgerates gesteckt wird, Der
Endstecker wird am System-
Bus-Ausgang des letzten Zu-
satzgerates aufgesteckt,

Bei der Aufputz-Montage ist g
der AnschlufBraum mit der ==
Klemmenabdeckung abzu-
decken,

@ Endstecker

o W,
e T N L2

Tragschiene nach DIN EN 50022
(RITTO Art.-Nr. 6908/00)




6.3 Montage der Turstationen

Die Montage der TUrstation erfolgt nach
der Montageanleitung Portier 3000. Diese
liegt jedem Rahmen der Systeme Portier
3000 bei.

Wir empfehlen eine standige Beleuchtung
der Turstation.

8 O 3 A K Y RS R K

BUBRR

B B [ERER

5760001

Die Ubrige Verdrahtung geman jeweiligem AnlagenanschiuBplan:

6.4 AnschluB3 der Tiirstationen

Der Anschluf3 der Module des TUrstations-
systems Portier 3000 erfoigt gemali dem
jeweiligen AnschluBplan.

FUr die Stromversorgung der einzelnen
Module ist zu beachten, daB das Basis-
Netzgerat 6573/02 bis zu 1,6 A, der Kiin-
geltrafo 6476/00 bis zu 1,0 A und der
Klingeltrafo AS bis zu 1,6 A liefern.
Ubersteigt die Stromaufnahme der ange-
schlossenen Module diese Werte, so sind
zusétzliche Netzgerate 6371/03 erforder-
lich. Pro weiterem Netzgerat wird eine zu-
satzliche Verbindungsader benétigt.

Die Stromaufnahme der Module, die bei
der Berechnung der Netzgeréate berick-
sichtigt werden muassen, ist aus der folgen-
den Tabelle ersichtlich.

Soll die Beleuchtung der Namensschilder
jedoch nur bei Betatigung des Lichttasters
im Tdrsprechmodul 5760/.. eingeschaltet
sein, so ist die Anschaltung der Tasten-
module nach folgendem AnschluBplan
vorzunehmen:

F Gerat
es7a02 | T |
5760/.. \\a
s
5754/.. T
5754/, T

Modul Stromaufnahme (A} AC

5751/.. 0,10

5752/.. 0,10

5753/.. 0,10

5754/.. 0,10

5761/.. 0,10 w
5767/.. 0,10
5780/ .. 0,28 .
5783/.. 0,28

5791/.. 0,36

Der AnschluBB der Versorgungsleitungen
der Module an verschiedene Netzgeréate
erfolgt nach folgendem AnschluBplan:

Spannungsversorgung der Module aus getrennten Netzgeriten
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Der AnschiuB am
Netzgerat 6573/02
erfolgt wie im jeweiligen
AnschluBplan der
Anlagensysteme.

e K| Ki]K2| K3| K4

5751001

Art.-Nr.

6573/02

T

5760/..

' l iiimiiiimimumumm

5754/..

[

I

5754/..

6371/..

TR
0 A
e

|
([

5754/..

]

5754/..

6371/..

IV

5754/..

|
11

[T

5754/..

Achtung: Bei Verwendung der Bus-Verbinder 5792/00 innerhalb der Trstation
Portier 3000 dirfen diese nur jeweils zwischen solchen Modulen gesteckt werden, die
vom gleichen Netzgerat mit Spannung versorgt werden.

7. Signal- und Offneranlage

Bei der Planung der Signalanlage sollte
darauf geachtet werden, daf3 in gréBeren
Raumen eine gleichmaBige Verteilung des
Rufsignals erzielt wird {evtl. durch Parallel-
signalgeber). Dabei ist darauf zu achten,
daB max. 8 Wohntelefone mit Tonruf, max.
3 Summer 6535/00 oder max.1 externes
Lautewerk 8 V~/1 A eingesetzt

werden durfen.

7.1 Vorhandene Signalgeber:

Im Basis-Netzgerat 6573/02, im H-Modul
6541/00 und im IS-Modul 6545/00 ist ein -
elektronischer Alphatongenerator eingebaut, |
der eine Signalabgabe Uber Tonruf von der
Haustlre zu den Wohntelefonen erméglicht,




7.2 Zusatzliche Signalgeber:

In die Basis-Netzgerate 6573/02 kann zur
Rufsignalgabe sowie zur Rufunterschei-
dung ein Dauertongenerator 6990/00,
oder ein Intervalitongenerator 6991/00
eingesteckt werden.

In den Wohntelefonen 6630/.. ist der Ein-
satz eines Summermoduls 6535/00 und
eines 3-Klang-Gongmoduls 8540/.. m&g-
lich.

7.3 Tiroffner:

Es kénnen alle handelstblichen Wechsel-
spannungsoffner mit einer max. Leistungs-
aufnahme von 8 VA eingesetzt werden.
Die Versorgungsspannung 8 V~,1 A kann
dem jeweiligen Netzgerat entnommen
werden.

Parallelschaltung von Tiréffnern

[T[i2]73[1416]51]52]

Die Versorgungsspannung 8 V ~ 1A fur
evtl. Wechselspannungs-Signalgeber kann
dem jeweiligen Netzgerat/Klingeltrafo ent-
nommen werden.

Sind groéBere Leistungen erforderlich, so
muf3 die Speisung aus einem leistungs-
starkeren, separaten Klingeltrafo erfolgen.

Eine gleichzeitige Beschaltung einer Ruf-
ader fUr Wechselspannungs-Signalgeber
und Tonruf ist jedoch nicht erlaubt.

Bei einer hoheren Leistungsaufnahme wie
8 VA (z.B. durch Parallelschalten von Tur-
offnern) kann der Fernschalter 6381/00
Uber einen separaten Klingeltrafo die
Schaltleistung Ubernehmen,

Art.-Nr.

6630/..

[N R8T

[+~ [2[T1]T2[i8[9]21)]

6573/02

GlEd aE

1 6981/00

S

mﬁ separater

Klingeltrafo

Ll
|
A0 L0 A7

| |

|

Die Ubrige Verdrahtung gemal jeweiligem AnlagenanschluBplan.

6981002

* Gerate mit beilliegendem Busstecker verbinden.
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9. Innenschaltpline

9.1 Basis-Netzgerat 6573/02

Modul-
Ausgang

{ Steckplatz- |
1 Tongenerator |
| 698076931/ 992y

_.J-. J

——a
|t~

D8

i
pSy

9.2 Zusatzgerate
Zusatzgerat adernsparend 6581/00

n)>
[}
o
&

12V

1 1 |

A7

4

o ——

Verstaerkerpiatine

Zusatzgerit Mithorsperre
6584/00

1 - -
2 m—— - )
3 — 3
4 o- -l
R1
RS B
\a V2 D6l
R2 R3 R4
C1 R&
| S
0y % D7 D3
6 15 14
JC
10213
02 RS V3 R7 D4
.._mw SH & D5
b
0 0
M 18 19 28
(@23
[
)
[
<
ES
Zusatzgerat
Interne Tiirsprechanlage
6585/01
1 1
2 - 2
3 3
4 A
DS
y
x ¥ 07
D8
V2
= C3
Ct nﬁm W
>l
o] D3
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Lichtansteuerung 6985/..
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Dauertongenerator 6990/00
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9.3 Wohntelefon
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9.4 Zusatzmodule
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Mithérsperre 6531/01
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10. Elektrische Daten

Stromversorgung: 230 V£10%,50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 27 VA

Betriebsspannungen: 9VAC)/1,3A,12V(DC)/0,4 A
Horkapselimpedanz: 50 Ohm

Sprechkreisimpedanz: hochohmig
Lautsprecherimpedanzen der TUrlautsprecher: 25 Ohm

Schaltleistungen von potentialfreien

Relaiskontakten: 1A/24VAC/DC,

Sicherungen:

0,5 Atrage, 1,6 Atrage

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Bewegungsmelder:
Betriebsspannung: 12V /AC

Schaltkontakt:

24V /1A

Leistungsaufnahme: 1,5 W
Temperaturbereich:  -20 °C bis +50 °C
Dammerungssensor: 5 bis 1000 Lux

Einschaltdauer:
Reichweiten:

5s bis 5 min

Schaltstellung auf OFF:  Schaltstellung auf ON:
bis 3 m bis ca. 12 m
Schaltstellung auf ON:  Angaben bezogen auf
bis ca. 12 m Montagehthe 1,3 m

11. Leitungsfunktionen:

2

6
~6/~7
11

12

X /X1/X2
Y/Y1/Y2
Z2/2721/22
EO
+/-
ED

Lautsprecherleitung fUr Tirlautsprecher
Mikrofonleitung fr Tirlautsprecher
Versorgungsspannung 11 V~

Steuerleitung fUr Turéfnerrelais

Mikrofonleitung fir Wohntelefon

Masseleitung

Tonrufeingang (Rufsignal als Ton)
Wechselspannungsrufeingang (Rufsignal als Summer/Klingel)
Lautsprecherleitung fiir Wohntelefon
Tonrufsignal ,Alphaton®

Tonrufsignal fur Rufunterscheidung
Schaltkontakt fur Turoffner

2-Draht-Anschlu

Rufeingang Adernsparend

Wechselspannung fir Rufsignal bei Mithdrsperre
Rufsignaleingang flr Tlrumschattung
Loschfunktion bei Trumschaltung
Potentialfreier Schaltkontakt (max. 24 V /0,1 A)
Potentialfreier Umschaltkontakt (max. 24 V/ 1 A)
Signalleitung fur LED-Anzeige

Reglerleitung fir Tonrufsignale

Signalleitung fir CodeschloB

Speisespannung fiir CodeschioR
Schaltkontaktausgang Lichttaster (max. 24 V /0,1 A)
Versorgungsleitung fur Klingeltaster

Rufleitungen (Klingel-/Summer-/Tonruf)
Tdrumschaltung Tlre 1

Tdrumschaltung Ture 2

Schaltkontakte der TUrumschaltung
Schaltkontakte der Turumschaltung
Schaltkontakte der Turumschaltung
Schaltleitung Turdfiner bei TUréfinerautomatik
Versorgungsspannung 12 V=

Etagenruf bei Adernsparend
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Fehler und Mdgliche Fehlerursache Fehlerbeseitigung Fehler und Mégliche Fehlerursache Fehlerbeseitigung
MeBpunktangabe MeB- | Anzeige MeBpunktangabe MeB- | Anzeige
spitze spitze
+ | - + | -
Wohntelefon 6630/ .. a. Leitungsverbindung 14 a. Verbindung schaiten Sprechverkehr von Wohntele- LA 4 a. Leitung 12 unterbrochen a. Leitung Uberpriifen
zwischen Gongmodul und fon zu Wohntelefon funktio- {griine LED leuchtet nicht)
Wohntelefon fehit niert nicht {bei interner Tele-
b. Gongmodul defekt b. Gongmodul auswechseln womﬂ%_m@m it Tdrsprechver-
7. Rufsignal fir den internen Ruf a. Tongeneratorausgan: a. KurzschluB beseitigen
Ezzw@ogm; nicht wc%ommozowmmzm 9 Wohntelefon 6630 13112 3V= a. Wohntelefon defekt a. Wohntelefon auswechseln
Netzgerat 6573/02 18| - 5V~ b. Interner Tongenerator b. Netzgerat auswechseln Zusatzgerét 6585 L4 a. Interner Verstarker schaitet a. Zusatzgerat auswechseln
defekt ht ein (gelbe LED b. Hérer vor Betatigen des
feuchtet nicht) Rufes abnehmen
1S-Modul 6545/00 18|13 5V~ a. Tongeneratorausgang a. KurzschluB beseitigen Zusatzgerat defekt
kurzgeschlossen b. Bedienfehler
b. ,%mmﬁmﬁ Tongenerator b. 18-Modul auswechseln IS-Modul 6545 LR a. Verstarker schaltet nicht a. 1IS-Modul auswechseln
eie ein (griine LED leuchtet
- nicht) IS-Modul defekt
Wohntelefon 6630/.. mit Ruf- 1818 5V~ a. Leitung 18 vom Netzgerat a.undb. ) . ioht) Y
tastenblock 6632700 unterbrochen Leitung 18 Uberprifen 13. Sprechverkehr von Wohntele- 16 | - 3V= a. Falsche Einstellung des a. Lautstarke einstellen
b. KurzschluB der Leitung 18 _ﬂmz.Nc éo::%mﬂmﬁg _B_ 2U leise Lautstarkereglers flir inter-
el interner Telefonaniage)
Wohntelefon 6630/ .. 14 (13 5V~ a. Rufleitung unterbrochen a. Rufleitung Uberprifen A gel nen Sprechverkenr
bzw. kurzgeschlossen 14. Sprechverkehr zur Tur mit a. Leitung 12 zu den Wohntele- | a. Leitung 12 Gberpriifen
8. Sprechverkehr vom Wohntele- 1K a. Leitung 12 vom Wohntele- a. Leitung 12 Uberpriifen m@wmﬁmﬁ%_mﬂm%m%%m s funke wo:.mz ammﬁm,%mmm&o:w,
fon zur Tdrstation funktioniert fon unterbrochen (griine tiomert _ﬁu reises unterorochen
nicht LED feuchtet nicht) ,n;,,m nic {griine LED leuchtet nicht)
b. Sicherung 0,5 A defekt b. Vorhandene Ersatzsiche- Elnllegerzusatz 6580 M
rung einsetzen a. Lautstarkeregler ist zuge- a. Lautstérke einstelien
- dreht
Netzgerat und H-Modul +12 a. Leitung 2 und + kurzge- a. KurzschiuB beseitigen i
¢ wo:_o%wm: J 9 b. Leitungen + und 13 kurzge- b. KurzschluB beseitigen
b. Lautstérkeregler , TUr* zu- b. Entsprechende Lautstirke moQOmmm;
gedrent einstellen ¢. Einliegerzusatz defekt ¢. Einliegerzusatz auswechseln
¢. Turverstarker defekt ¢. Netzgerat auswechseln 15. Sprechverkehr von der Tir zu a. Leitung 16 kurzgeschlos- a. Kurzschiuf beseitigen
Tirstation bzw. Tirlaut- +]2 a. Leitung 2 oder + unter- a.undb. ) mm:@%ﬁﬂ%@ﬁ%mm%ﬂx. sen
sprecher brochen Leitung Uberprifen .%.5,_ ort nicht b. Einliegerzusatz defeki b. Einliegerzusatz auswech-
; sein
b. Wﬂ,c:m m;::a + kurzge- Einliegerzusatz 6580
criosse c. Turlautsprecher bzw. Tur-
c. Turlautsprecher defekt station auswechsein Wohntelefon 6630 a. Leftung 16 unterbrochen a. Leitung Uberpriifen
) 5 ; 16. Sprechverkehr von den a. Falsche Einstellung des a. Lautstérke einstellen
9. Sprechverkehr vom Wohntele- +| 2 a. Falsche Einstellung des a. Lautstérke einstellen ’ 5 g g
fon zur Turstation ist zu leise Lautstarkereglers im Netz- Wohntelefonen des zweiten Lautstérkereglers im Ein-
gerét/H-Modul Gespréchskreises zur Tir ist liegerzusatz
zu leise
10. Sprechverkehr von der Tur- a. Leitung + und 6 kurzge- a.und b. Einliegerzusatz 6580
station zurm Wohntelefon funk- schlossen Leitungen Uberprifen
:m;m:.z_oz V= b. Leitungsunterbrechung 17. Anlage pfeift bei Tlrsprech- a. Rickkopplungspfeifen a. Lautstéarke zurlickdrehen
Trstation +16 - c. Lautstérkeregler am Mikro- | ¢. Lautstérkeregler einstelien verkehr
fonverstérker ist zugedreht T8 A Porra——— r— o » -
. . . . Anlage pfeift bei internem a. Ruckkopplungspfeifen a. Lautstérkeregler fur
d. Mikrofonverstérker defekt d. Gerdt auswechseln Sprechverkehr internen Sprechverkenr
eH)und + an der Tur nicht e. Bricke einbauen zurtckdrehen
gebrlickt
, 19. Anlage brummt a. Leitung fUr die Beleuchtun: a. Beleuchtung geman
V= . : - . . 19 1ur gie Boje 9 g gem:
flonntetefon 66307 A ° N Wmm%_wmﬂwmé 1ok 2 mmmcﬂ@ Uberprifen der Tlrstation ist nicht Schaltplan anschlieBen
) direkt am Netzgerat ange-
b. Leitung 6 bzw. 16 unterbrochen schiossen
c. Wohntelefon defekt c. Wohntelefon auswechseln b. Keine getrennte Leitungs- b. Getrennte Leitungsfiihrung
- - - fuhrung bei zu hoher Bela- herstellen
11. Sprechverkehr von der Tir- +16 8V= a. Falsche Einstellung des. a. Lautstérke einstellen stung durch Beleuchtung
station zum Wohntelefon ist ",mcﬁm%ma@_oa am Tdr- der Tiirstation
2u leise autsprecher ¢. Versorgungsspannung der ¢. Getrennte Kabelflihrung fir
; . p o Zusatzmodule im Wohntele- die entsprechenden
12. Sprechverkehr von Wohntele- L IR 4 a. Leitung 12 unterbrochen a. Leitung Oberpriifen B
fon 21 Wohntelefon funktio- {gelbe LED leuchtet nicht) Wﬂmra%m%_ﬂ%m:mzzm Zusatzmodule herstellen
L nicht (el interner Telsfon- b. Leitung 18 unterbrochen b. siehe Punkt 7
anlage mit Tursprechverkehr) {gelbe LED leuchtet nicht
und kein Rufsignal)
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MeBpunktangabe MeB- | Anzeige MefBpunktangabe MeB- | Anzeige

spitze spitze

+ | - + | -

20. Tarumschaltung fur 2 Taren a. Bus-Stecker ist nicht ord- a. Bus-Stecker ordnungs- 26. CodeschloB schaltet nicht a. Bus-Stecker ist nicht ord- a, Bus-Stecker ordnungs-
funktioniert nicht nungsgemal aufgesteckt gemal einstecken CodeschioB-Empfanger 6984 67 | 66 12y = nungsgemal aufgesteckt gemah einstecken
TUrumschaltung 6982 o e b. Sicherung 1,6 A ist durch- b. Vorhandene Ersatz- b. Sicherung 0,5 A durchge- b. Vorhandene Ersatz-

gebrannt sicherung einsetzen brannt sicherung einsetzen
c MM_MA_MQ: steuerung durch ¢. Ansteuerung Gberprafen CodeschloB-Sender 67| 66 12V = a. Leitung 66 und 67 unter- a. Leitung Uberprifen
ufsignal (rote LED broch
leuchtet nicht) rochen
b. Leitung 66 und 67 kurzge- b. Kurzschluf} beseitigen
40 | K1 10V~ a. Ansteuerung von der Tl 1 a. Leitung Uberprifen schlossen
fehit. Leit hleife Ub - - - " -
._woﬁmﬁmjmm% mmw:mvgmf_dmﬁm,%« CodeschloB-Empféanger 6984 a. Signalleitung 85 zwischen a. Leitung Uberprufen
fon (14/15) ist unterbrochen {rote LED leuchtet nicht) mmﬁgm« c;:q mB%aﬂ@mﬂ
{rote LED leuchtet nicht) Mmjﬂm%ﬂ €N Oder kurzge-
40 {K2 10V~ a. Ansteuerung von der Tir 2 a. Leitung Uberprifen b. Gewahlte Codenummer b. Richtige Codenummer
fehlt. Letungsschleife Uber stimmt nicht mit dem ein- eingeben
Tirstation zum Wohntele- gestellten Code Uberein
fon {14/15) ist unterbrochen
frote LED leuchtet nicht) 27. CodeschioB steuert die Turfi- a. Leitung 11 zwischen Code- | & Leitung 11 Uberpriifen
21, Thrumschaltung flr mehyr als a. Bus-Stecker ist nicht ord- a. Bus-Stecker ordnungs- mmzﬂ%x nim Netzgerat nicht w_wnwmmw%ﬂmﬂ%mm%%%m:
2 Turen funktioniert nicht nungsgeman aufgesteckt gemaB einstecken ; oﬁmm__.mDA hiet nicht
(i i i Netzgerat 6573/02 o {r euchtet nicht)
Turumschaltung 6982 o | e b. Sicherung 1,6 A ist durch- b. Vorhandene Ersatz-
gebrannt sicherung einsetzen 28. CodeschioB steuert separaten a. Sicherung 1,6 A ist durch- a. Vorhandene Ersatz-
¢. keine Ansteuerung durch c. Ansteuerung Uberprifen Tursffner nicht an gebrannt sicherung einsetzen
das Rufsignal {rote LED CodeschloBempfanger 6984 63| 66 b. Leitung 64 bzw. ~ 6 zum b. Leitungen Uberprifen
leuchtet nicht) Tursffner unterbrochen
.| e & Ansteuerung fehlt 2. wie Punkt 20 c. mﬁwﬁmﬂmoc_m unter- c. Tursfiner auswechseln
LR 4 a. Es wird mehr als eine Tur a. Loschieitung 41 Uberprifen
aufgeschaltet (mehr als
1 LED rot leuchtet)
22. Fernschalter schaltet nicht a. Bus-Stecker ist nicht ord- a. Bus-Stecker ordnungs-
Fernschalter 6981 ol e nungsgeman aufgesteckt gemaB einstecken
b. Sicherung 1,6 A ist durch- b. Vorhandene Ersatz-
gebrannt sicherung einsetzen
¢. keine Ansteuerung ¢. Ansteuerung Gberprafen
{rote LED leuchtet nicht)
L IR 2 a. Leitung LT zum Taster a. Leitung Uberprifen
(Schalter) unterbrochen

283. Fernschalter schaltet dauernd *| e a. Leitung{en) LT kurzge- a. KurzschiuB beseitigen
{rote LED leuchtet dauernd) schlossen
Fernschalter 6981 b. Kurzschiu3 im Taster/ b. Taste/Schalter auswechseln

Schalter

24, Lichtansteuerung schaltet a. Bus-Stecker ist nicht ord- a. Bus-Stecker ordnungs-
nicht nungsgeman aufgesteckt geméR einstecken
Lichtansteuerung 6985 *| e b. Sicherung 1,6 A ist durch- b. Vorhandene Ersatz-

gebrannt sicherung einsetzen

c. keine Ansteuerung (rote ¢. Ansteuerung Uberprifen
LED leuchtet nicht)

*| e a. Leitunglen) LT unter- a. Leitung Uberprifen

brochen

b. Taster defekt b. Taster auswechseln

¢. Betriebsartenschalter aus- ¢. Betriebsart einschalten
geschaltet

24, Lichtansteuerung schaltet a. Leitung(en) LT kurzge- a. Leitungen Oberprifen
dauernd (rote LED leuchtet) schiossen
Lichtansteuerung 6985 L IR g D. Betriebsartenschalter auf b. Betriebsart ,Zeit" wéhlen

,Dauer" geschaltet
¢. KurzschiuB im Taster ¢. Taste auswechseln

67



19}jeyagion usbuniepuy ayosiuyos | “BunEH SUISY LM UaUIYswagn 18jyayoniq Jn4

¥80E/ELLZO XeJ3I9L - 0-¢L 8/ EL LC O :Uoja|aL
18b1eH 80/G€-@ - 9L “MisalIsnpu| - H) "0 13 HqWH Yo }3M-OLLIY

uazijop



